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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Грузовая скоба и привинчиваемая скоба из стали.
Болт и втулка из стали.

Исполнение:
Грузовая петля и крепежная петля: кованые, улучшенные до высокой
прочности. 100%-ная дефектоскопия трещин электромагнитным методом,
окраска в синий цвет.
Болт: класс прочности 10.9 или выше. 100%-ная дефектоскопия трещин
электромагнитным методом.
Втулка с гальванической оцинковкой.

Указание:
Грузовая скоба является откидной, с возможностью поворота на 360° и в
любом допустимом направлении растяжения выдерживает полную нагрузку.
Номинальная грузоподъемность указана на грузовой скобе. Ее следует
соблюдать для благоприятных случаев (см. таблицу). Испытательное усилие
превышает допустимую грузоподъемность в 2,5 раза. Не разрешается
превышать указанное значение грузоподъемности.
С невыпадаемым, но демонтируемым болтом с шестигранной головкой.
Грузовые скобы соответствуют Директиве ЕС по машинам, механизмам и
машинному оборудованию и проверены согласно DGUV.

Проверено согласно DIN EN 1677-1.
Маркировка CE вытиснена на грузовой скобе.

По запросу:
Сертификат соответствия.
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Чертежи

Обзор изделий

Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10

Номер заказа B B1 B2 D D1 H H1 H2 L S SW SW1 макс. допустимая
нагрузка

кг

Момент
затяжки,

Нм
K1735.08011 36 57 30 M8 24 87 34 41 11 12 6 13 300 20
K1735.10016 36 57 30 M10 24 87 35 40 16 12 6 17 630 30
K1735.12020 36 57 34 M12 30 98 43 41 20 14 8 19 1000 45
K1735.16025 36 57 34 M16 30 98 46 39 25 14 10 24 1500 150
K1735.20032 53 83 50 M20 45 145 56 71 32 17 12 30 2500 300
K1735.24037 53 83 50 M24 45 145 59 69 37 17 14 36 4000 400
K1735.30044 64 101 67 M30 59 172 85 64 44 23 17 46 5000 1000
K1735.36053 84 126 78 M36 69 223 100 96 53 28 22 55 8000 1800


