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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Плоскостной крепеж и вставка из полиамида.
Монтажный комплект, сталь.

Исполнение:
Цвет серый, аналогичный RAL 7042.
Монтажный комплект, оцинкованный.

Указание:
Для универсального крепления элементов поверхности, а также любых деталей
на трубах круглого сечения и профильных трубах с наружным диаметром
30 мм.

В зависимости от цели применения плоскостной крепеж используется отдельно
или вместе со вставкой, входящей в комплект поставки.

Идеально подходит для крепления элементов поверхности, например,
облицовки, защитных экранов и брызговиков с небольшой нагрузкой.

Объем поставки:
1 плоскостной крепеж.
1 вставка.
1 четырехгранная гайка DIN 557 - M5, оцинкованная.
1 саморез SF4 x 12, оцинкованный.

Чертежи

Обзор изделий
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Обзор изделий

Номер заказа Профиль ЭСР
электростатический

разряд
K1995.30 Ø30 нет


