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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Алюминий.

Исполнение:
Без покрытия.

Указание:
Беззазорная, жесткая на кручение, упругая на изгиб и необслуживаемая
цельнометаллическая муфта для передачи вращательных движений с
выравниванием угловых скоростей. Инновационная структура разрезов
позволяет обеспечить отличную осевую, радиальную и угловую податливость
при низких реактивных силах. Идеально подходит для серводвигателей. Со
съемными зажимными ступицами для закрепления на валу.

Диапазон температур:
от –50 до +150 °C.

Монтаж:
Балочные муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор посадки составляет
0,02–0,05 мм. Посадка с зазором и смазка цапф вала облегчают монтаж и
демонтаж.

По запросу:
Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или
диапазоном допусков.
Шпоночный паз по DIN 6885.

Чертежи
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Обзор изделий

Муфты балочные из алюминия со съемными зажимными ступицами

Номер заказа Размер D1
(H7)

D2
(H7)

D1/D2
мин.

D1/D2
макс.

D4 L L1 L2 Номинальный крутящий момент
Нм

Торсионная жесткость
(10³ Н∙м/рад)

Момент инерции
(гм²)

K2039.0250280606 25 6 6 6 12 25 28 8 4 7 0,733 0,00228
K2039.0400480606 40 6 6 6 19 40 48 11 5,5 19 3,767 0,02790
K2039.0400481212 40 12 12 6 19 40 48 11 5,5 19 3,767 0,02790
K2039.0500651010 50 10 10 10 26 50 65 19 9,5 35 7,196 0,08970
K2039.0250281010 25 10 10 6 12 25 28 8 4 7 0,733 0,00228
K2039.0250280810 25 8 10 6 12 25 28 8 4 7 0,733 0,00228
K2039.0250280610 25 6 10 6 12 25 28 8 4 7 0,733 0,00228
K2039.0300401010 30 10 10 6 14 30 40 11 5,5 10 0,868 0,00680
K2039.0400481515 40 15 15 6 19 40 48 11 5,5 19 3,767 0,02790
K2039.0500652020 50 20 20 10 26 50 65 19 9,5 35 7,196 0,08970
K2039.0250280808 25 8 8 6 12 25 28 8 4 7 0,733 0,00228
K2039.0300400808 30 8 8 6 14 30 40 11 5,5 10 0,868 0,00680
K2039.0300400606 30 6 6 6 14 30 40 11 5,5 10 0,868 0,00680
K2039.0400481616 40 16 16 6 19 40 48 11 5,5 19 3,767 0,02790
K2039.0300400608 30 6 8 6 14 30 40 11 5,5 10 0,868 0,00680
K2039.0300400610 30 6 10 6 14 30 40 11 5,5 10 0,868 0,00680
K2039.0250280608 25 6 8 6 12 25 28 8 4 7 0,733 0,00228
K2039.0500651515 50 15 15 10 26 50 65 19 9,5 35 7,196 0,08970
K2039.0300400810 30 8 10 6 14 30 40 11 5,5 10 0,868 0,00680
K2039.0500651919 50 19 19 10 26 50 65 19 9,5 35 7,196 0,08970
K2039.0400481010 40 10 10 6 19 40 48 11 5,5 19 3,767 0,02790
K2039.0400481012 40 10 12 6 19 40 48 11 5,5 19 3,767 0,02790
K2039.0500651616 50 16 16 10 26 50 65 19 9,5 35 7,196 0,08970
K2039.0600801010 60 10 10 10 30 60 80 25 12,5 70 12,750 0,25370
K2039.0600801616 60 16 16 10 30 60 80 25 12,5 70 12,750 0,25370
K2039.0600802020 60 20 20 10 30 60 80 25 12,5 70 12,750 0,25370
K2039.0600802424 60 24 24 10 30 60 80 25 12,5 70 12,750 0,25370
K2039.0700951515 70 15 15 15 35 70 95 25 12,5 130 66,768 0,50660
K2039.0700952020 70 20 20 15 35 70 95 25 12,5 130 66,768 0,50660
K2039.0700953232 70 32 32 15 35 70 95 25 12,5 130 66,768 0,50660

Номер заказа макс. частота
вращения

об/мин

Макс.
смещение угла

(°)

Макс. смещение валов
осевое

(мм)

Макс. смещение валов
радиальное

(мм)

C
(ISO 4029)

Момент
затяжки для
болтов (Нм)

K2039.0250280606 8000 1 1 0,1 M3 1,5
K2039.0400480606 5000 1 0,85 0,15 M5 7
K2039.0400481212 5000 1 0,85 0,15 M5 7
K2039.0500651010 5000 1,5 0,7 0,15 M6 14
K2039.0250281010 8000 1 1 0,1 M3 1,5
K2039.0250280810 8000 1 1 0,1 M3 1,5
K2039.0250280610 8000 1 1 0,1 M3 1,5
K2039.0300401010 6000 1 0,85 0,1 M4 3,4
K2039.0400481515 5000 1 0,85 0,15 M5 7
K2039.0500652020 5000 1,5 0,7 0,15 M6 14
K2039.0250280808 8000 1 1 0,1 M3 1,5
K2039.0300400808 6000 1 0,85 0,1 M4 3,4
K2039.0300400606 6000 1 0,85 0,1 M4 3,4
K2039.0400481616 5000 1 0,85 0,15 M5 7
K2039.0300400608 6000 1 0,85 0,1 M4 3,4
K2039.0300400610 6000 1 0,85 0,1 M4 3,4
K2039.0250280608 8000 1 1 0,1 M3 1,5
K2039.0500651515 5000 1,5 0,7 0,15 M6 14
K2039.0300400810 6000 1 0,85 0,1 M4 3,4
K2039.0500651919 5000 1,5 0,7 0,15 M6 14
K2039.0400481010 5000 1 0,85 0,15 M5 7
K2039.0400481012 5000 1 0,85 0,15 M5 7
K2039.0500651616 5000 1,5 0,7 0,15 M6 14
K2039.0600801010 4500 1,5 0,7 0,15 M8 27
K2039.0600801616 4500 1,5 0,7 0,15 M8 27
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Обзор изделий

Номер заказа макс. частота
вращения

об/мин

Макс.
смещение угла

(°)

Макс. смещение валов
осевое

(мм)

Макс. смещение валов
радиальное

(мм)

C
(ISO 4029)

Момент
затяжки для
болтов (Нм)

K2039.0600802020 4500 1,5 0,7 0,15 M8 27
K2039.0600802424 4500 1,5 0,7 0,15 M8 27
K2039.0700951515 4000 1 0,33 0,1 M8 27
K2039.0700952020 4000 1 0,33 0,1 M8 27
K2039.0700953232 4000 1 0,33 0,1 M8 27


