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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Термопласт, черный.

Исполнение:
Стальные части воронёные.

Указание:
Облицовка втулки поставляется совместно несобранной.
Эти маховики могут быть заштифтованы или закреплены шпонкой на валу
посредством болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349.

Чертежи

Обзор изделий

Маховики с откидной цилиндрической ручкой

Номер заказа Исполнение D D1 D2 D3 D4 D5 D6 A A1 H L L1 L2 L3

K0258.1080CO калибровое отверстие 25 80 0,375 19 13 M4 13 30 2,5 17,5 75 13 40 37,5
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Обзор изделий

Номер заказа Исполнение D D1 D2 D3 D4 D5 D6 A A1 H L L1 L2 L3

K0258.2100CO калибровое отверстие 28 100 0,375 19 16 M5 16 38 3 20 90 13 49 44
K0258.2100CP калибровое отверстие 28 100 0,5 19 16 M5 16 38 3 20 90 13 49 44
K0258.3125CP калибровое отверстие 35 125 0,5 25 20 M6 20 47,5 4 23,5 109 18,5 59,5 53
K0258.4160CP калибровое отверстие 45 160 0,5 25 25 M8 26 62 5,6 28 144 18,5 83,5 64,5
K0258.4160CQ калибровое отверстие 45 160 0,625 25 25 M8 26 62 5,6 28 144 18,5 83,5 64,5


