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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:
Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.

Чертежи

Обзор изделий

Вилочные головки с наружной резьбой, обычная или нержавеющая сталь
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Обзор изделий

Номер заказа Материал
основы

Исполнение 2 A A1 B D1 D2 F G L1 L2 L3 L4 R

K1459.0612 Автоматная сталь правая резьба 12 12 6 6 M6 0,5 12 44 37 20 15 0,8
K1459.0816 Автоматная сталь правая резьба 16 16 8 8 M8 0,5 16 57 47 25 20 0,8
K1459.1020 Автоматная сталь правая резьба 20 20 10 10 M10 0,5 20 69 57 30 25 0,8
K1459.1224 Автоматная сталь правая резьба 24 24 12 12 M12 0,5 24 82 68 35 30 0,8
K1459.1428 Автоматная сталь правая резьба 27 27 14 14 M14 1 28 94 78 40 35 1,2
K1459.1632 Автоматная сталь правая резьба 32 32 16 16 M16 1 32 108 89 45 40 1,2
K1459.2040 Автоматная сталь правая резьба 40 40 20 20 M20 1 40 134 109 55 50 1,5
K1459.06121 Автоматная сталь левая резьба 12 12 6 6 M6 0,5 12 44 37 20 15 0,8
K1459.08161 Автоматная сталь левая резьба 16 16 8 8 M8 0,5 16 57 47 25 20 0,8
K1459.10201 Автоматная сталь левая резьба 20 20 10 10 M10 0,5 20 69 57 30 25 0,8
K1459.12241 Автоматная сталь левая резьба 24 24 12 12 M12 0,5 24 82 68 35 30 0,8
K1459.14281 Автоматная сталь левая резьба 27 27 14 14 M14 1 28 94 78 40 35 1,2
K1459.16321 Автоматная сталь левая резьба 32 32 16 16 M16 1 32 108 89 45 40 1,2
K1459.20401 Автоматная сталь левая резьба 40 40 20 20 M20 1 40 134 109 55 50 1,5
K1459.10612 нержавеющая сталь A2 правая резьба 12 12 6 6 M6 0,5 12 44 37 20 15 0,8
K1459.10816 нержавеющая сталь A2 правая резьба 16 16 8 8 M8 0,5 16 57 47 25 20 0,8
K1459.11020 нержавеющая сталь A2 правая резьба 20 20 10 10 M10 0,5 20 69 57 30 25 0,8
K1459.11224 нержавеющая сталь A2 правая резьба 24 24 12 12 M12 0,5 24 82 68 35 30 0,8
K1459.11428 нержавеющая сталь A2 правая резьба 27 27 14 14 M14 1 28 94 78 40 35 1,2
K1459.11632 нержавеющая сталь A2 правая резьба 32 32 16 16 M16 1 32 108 89 45 40 1,2
K1459.12040 нержавеющая сталь A2 правая резьба 40 40 20 20 M20 1 40 134 109 55 50 1,5
K1459.106121 нержавеющая сталь A2 левая резьба 12 12 6 6 M6 0,5 12 44 37 20 15 0,8
K1459.108161 нержавеющая сталь A2 левая резьба 16 16 8 8 M8 0,5 16 57 47 25 20 0,8
K1459.110201 нержавеющая сталь A2 левая резьба 20 20 10 10 M10 0,5 20 69 57 30 25 0,8
K1459.114281 нержавеющая сталь A2 левая резьба 27 27 14 14 M14 1 28 94 78 40 35 1,2
K1459.116321 нержавеющая сталь A2 левая резьба 32 32 16 16 M16 1 32 108 89 45 40 1,2
K1459.120401 нержавеющая сталь A2 левая резьба 40 40 20 20 M20 1 40 134 109 55 50 1,5


