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Montageanleitung K1571

Korpusvorderkante Korpusvorderkante 

X = Schubkastenlänge

Y = Mindestkorpustiefe

*Mindestkorpustiefe = Schubkastenlänge + 4mm

Installation instruction K1571

Cabinet front edge Cabinet front edge

 Drawer length

 min. cabinet depth

*Min. cabinet depth = Drawer length + 4mm


