Ganchos de sujecion con collar

Descripcion del articulo/Imagenes del producto

Descripcion

Material:

Gancho de sujecion y alojamiento del gancho de sujecion de acero para temple y

revenido, tratado en caliente.

Version:
Brufido.

Indicacion:

Los ganchos de sujecion con collar se pueden atornillar directamente en una
perforacion de reticula o similar, incluso sin avellanado.
Elementos de ajuste de altura adecuados, ver eclisa K0018.

Planos
2
M1 [T1 TN [T
él O \]7_ N F | "
'==; — i
L==' o %
2
D1
— b
o N
|
SwW
Nuestros productos
Gancho de sujecion con collar
Referencia D D1 H Hi H2 H3 H4 H5 B C R SW Par de apriete F
Rango de sujecion max. Nm max. kN
K0015.08020 22 M8 35-45 6 14 2 7 19 10 25 20 22 20 79
K0015.08025 22 M8 35-45 6 14 2 7 19 10 25 25 22 20 7,3
K0015.08030 22 M8 35-45 6 14 2 7 19 10 25 30 22 20 6,7
K0015.08120 22 M8 45-55 16 14 2 7 19 10 25 20 22 20 79
K0015.08125 22 M8 45-55 16 14 2 7 19 10 25 25 22 20 7,3
K0015.08130 22 M8 45-55 16 14 2 7 19 10 25 30 22 20 6,7
K0015.12040 32 Mi12 50-65 10 27 11 10 30 18 40 40 36 45 13,5
K0015.12050 32 Mi2 50-65 10 29 11 12 30 18 40 50 36 45 12,6
K0015.12060 32 M2 50-65 10 29 11 12 30 18 40 60 36 45 11,7
K0015.12140 32 Mi12 65-80 25 27 11 10 30 18 40 40 36 45 13,5
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Ganchos de sujecion con collar
Nuestros productos
Referencia D D1 H Hi H2 H3 H4 H5 B C R SW Par de apriete F
Rango de sujecion max. Nm max. kN
K0015.12150 32 Mi12 65-80 25 29 11 12 30 18 40 50 36 45 12,6
K0015.12160 32 M2 65-80 25 29 11 12 30 18 40 60 36 45 11,7
K0015.16040 36 M16 50-65 10 36 15 15 30 22 40 40 36 60 13,4
K0015.16050 36 M16 50-65 10 36 15 15 30 22 40 50 36 60 12,4
K0015.16060 36 Mi6 50-65 10 36 15 15 30 22 40 60 36 60 12
K0015.16140 36 M16 65-80 25 36 15 15 30 22 40 40 36 60 13,4
K0015.16150 36 Mi6 65-80 25 36 15 15 30 22 40 50 36 60 12,4
K0015.16160 36 Mi6 65-80 25 36 15 15 30 22 40 60 36 60 12
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