Botoes recartilhados de biopolimero ﬁ‘ﬂ

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Desenhos

Descricao

Material:

Biopolimero, reforgado com fibra de madeira, faia cor natural.
Biopolimero reforcado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aco inoxidavel 1.4305.

Versao:
Faia na cor natural com fibra dtica de madeira ou tingida de cinza escuro.
Bucha e pino roscado em ago inoxidavel com superficie sem tratamento.

Indicacéo:

Boa resisténcia mecanica (testado no minimo com seguranca dupla).
Boa resisténcia aos produtos quimicos.

Adequado para aplicagéo no exterior (resistente ao mau tempo).

Vantagens:

Estes bioplasticos sao feitos a partir de recursos totalmente renovaveis (livres de
petroleo).

Bom equilibrio de CO, em comparacédo com os plasticos derivados do petrdleo.
Protec@o dos recursos fosseis esgotaveis.

As fibras de madeira sdo 100% procedentes de florestas locais da Alemanha geridas
de forma sustentavel.

Biopolimero é reciclavel (comparavel aos termoplasticos).
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°
Botoes recartilhados de biopolimero
Visao geral dos artigos
Botoes recartilhados de biopolimero
Cadigo do artigo Cor D D1 D2 D3 H H1 L T
do corpo
basico
K0247.100104143 faia cor natural M4 21 14 19 22 8 - 10
K0247.100105143 faia cor natural M5 21 14 19 22 8 - 10
K0247.100106143 faia cor natural M6 21 14 19 22 8 - 10
K0247.10010490 grafite RAL 7021 M4 21 14 19 22 8 - 10
K0247.10010590 grafite RAL 7021 M5 21 14 19 22 8 - 10
K0247.10010690 grafite RAL 7021 M6 21 14 19 22 8 - 10
K0247.100105143X10 faia cor natural M5 21 14 19 22 8 10 -
K0247.100106143X15 faia cor natural M6 21 14 19 22 8 15 -
K0247.10010590X10 grafite RAL 7021 M5 21 14 19 22 8 10 -
K0247.10010690X15 grafite RAL 7021 M6 21 14 19 22 8 15 -
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