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Nastawne nozki do przyrzadow

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:
Korpus z termoplastu wzmocnionego widknem szklanym.
Sruba z them szeSciokatnym, stalowa.

Wersja:
Korpus czarny.
Sruba z them szesciokatnym, ocynkowana.

Wskazowka:

Dzieki temu, ze nozki nastawne majg ptaskg przylge i schowany szesciokatny
teb $ruby mocujgcej, nadajg sie wiec szczegdlnie do montazu na gtadkich
powierzchniach.

Wysokos¢ ndzki mozna nastawi¢ bezstopniowo przekrecajac nakretke reka lub
kluczem.

Wskazowka dotyczaca planu:
1) Koricowka
2) Nakretka
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Przeglad artykutow
Nastawne ndzki do przyrzadéw
Nr Zamowienia A B D D2 H1 SWA1 Obcigzalnos¢
dla wkreta z maks. KN (tylko przy
tbem wpuszczanym obcigzeniu statycznym)
K0433.3004 30 20,5 30 M4 35-50 22 1,5
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Nastawne nozki do przyrzadow

Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia A B D D2 H1 SW1 Obcigzalnos¢
dla wkreta z maks. kN (tylko przy
tbem wpuszczanym obcigzeniu statycznym)
K0433.4006 40 28 40 M6 45-65 30 1,5
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