Imadto 5-osiowe KIPPflexX o

Dziatanie

Imadto 5-osiowe KIPPflexX jest juz 3. generacjg imadet do frezarek 5-osiowych.

Zaleta generacji KIPPflexX jest znacznie tatwiejsza obstuga za pomocg korbki oraz sprawdzony mechanizm mocowania stosowany w serii
kompaktowych imadet 5-osiowych.

5-osiowe KIPPflexX petni funkcje imadta do mocowania czesci surowych oraz imadta samocentrujgcego do docisku dolnego -> 2 w 1.
Bardzo duza sita mocujaca do wszystkich zastosowan, optymalny dostep dla krétkich narzedzi oraz niezwykle duza statecznosc to kolejne
korzysci, jakie zyskujg uzytkownicy frezarek.
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Szczeka zaciskowa (czerwona) otwierana jednostronnie Szczeka zaciskowa zamykana obustronnie -> zastosowanie jako imadto
-> zastosowanie jako imadto samocentrujace z dociskiem dolnym



Przyktady zastosowania

Imadto 5-osiowe KIPPflexX uzyte jako imadto do mocowania
czesci surowych. Lewa, czerwona szczeka zaciskowa jest otwarta.
Szybka regulacja nastgpuje za pomocg korbki. Sita zostaje
przytozone przez klucz dynamometryczny.

Mocowanie z efektem dociggania w dét przy uzyciu KIPPflexX

w roli imadta samocentrujgcego.

Obie szczeki mocujace sg zamknigte, dlatego przy przyktadaniu
sity — przez przegiecie przylegajacych szczek mocujacych — gene-
rowany jest nacisk dolny na podktadke przedmioty obrabianego.

Obrébka 5-stronna na frezarce 5-osiowej.
Optymalny dostep dla narzedzi, umozliwiajgcy obrobke
bezposrednio przy imadle 5-osiowym KIPPflexX.




