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HYGIENIC DESIGN | HYGIENIC USIT®

Hygienic DESIGN -
nowy standard

Elementy manipulacyjne i czesci maszyn spetniajace wymagania
zgodne z Hygienic DESIGN.

Promienie, przejscia, skosy, ptaszczyzny sa zaprojektowane w sposob nie
ulegajacy zawilgoceniu i daja sie tatwo czysci¢ lub trwale utrzymywad w
Czystosci.

Nic do nich nie przywiera!
Srednia szorstkoé¢

Ra<0,8 um

Wypolerowane na
wysoki potysk!
Materiat:

14404 7Ra <0,8 um

Hygienic USIT® -

nowos¢ w przemysle procesowym

Hygienic USIT" to nowa rewolucyjna technika uszczelniania i taczenia w
jednym. Wypolerowane powierzchnie,

zaokraglenia, ukosne plaszczyzny i przejscia miedzy réznymi ksztattami
nie wykazujg martwych przestrzeni.
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100-procentowa szczelnos¢!
Uszczelka i podkfadka Hygienic USIT® pro-
dukdji Freudenberg Sealing Technologies.

Jednostka systemowa!
Kotnierz dla uszczelki i podktadki

usite
Hygienic USIT® — marka Freudenberg Sealing Technologies. System

Materiat:
1.4404 jakosci z Ra < 0,8 um

$rub NOVOnox hygienic zostat zaprojektowany i optymalnie dostoso-
wany dla specjalnej podktadki.
Uzyskano wolne od martwych obszaréw potaczenie skrecane.




HYGIENIC USIT®

Hygienic USIT® — zero szans dla bakterii

Obszary martwe i nieszczelne potaczenia.

W instalacjach techniki procesowej miejsca potgczen skrecanych musza by¢
absolutnie szczelne i musza by¢ tatwe do wyczyszczenia. Niedopuszczalne
53 tu martwe przestrzenie, w ktérych niezauwazalnie moga sie gromadzi¢
resztki materiatdw czy ptynéw do czyszczenia.

Tworzg one pozywke dla zarazkéw i bakterii. Skazenie jest wtedy tylko
kwestig czasu.

Rozwiazanie:

Problem rozwigzuje Hygienic USIT® Freudenberg Sealing Technologies.
Nowego rodzaju podktadka ze specjalnie dopasowanym do niej systemem
Srubowym NOVOnox hygienic. Zanieczyszczenia nie osadzaja sie. Nic nie
przywiera Nic nie moze tu wyrosnad. Hygienic USIT® to nowa rewolucyjna
technologia uszczelniania i taczenia wykonana jako spdjna catosc. teb
Sruby, podktadka i trzpien sg do siebie optymalnie dobrane i tworza

jedna systemowa catos¢. Wypolerowane na wysoki potysk powierzchnie,
zaokraglenia, ptaszczyzny nachylone i miejsca potaczen nie wykazuja
zadnych martwych przestrzeni i gwarantujg fatwe czyszczenie.

Zawsze i wszedzie szczelne.

Centralnym punktem systemu Hygienic USIT® jest pierscien uszczelniajacy
zlozony z metalowe] uszczelki ptaskiej i przygrzanej uszczelki gumowej.
Trapezowa krawedz uszczelki gumowej oraz polerowana na wysoki potysk
powfoka kotnierza oporowego sruby, taczone ksztattowo, uszczelniaja
potaczenie srubowe. Nawet wielokrotne docigganie i luzowanie $ruby

nie wptywa negatywnie na wiasciwosci uszczelniajace. Powdd: metalowa
podktadka sprawia, ze odlegtos¢ wkrecania $ruby jest mechanicznie
ograniczana. Dzieki temu przecigzenie uszczelki jest wykluczone. To
rozwigzanie, wraz z polerowanymi powierzchniami i wysrodkowaniem
trzpienia Sruby, umozliwia prawie 100% odtworzenie pozycji oraz
odksztafcenia uszczelki. .

Uszczelka gwarantujgca 100% higienicznej szczelnosci

Uszczelka ptaska o tolerandji tylko 0,7 mm

w stosunku do trzpienia Sruby




HYGIENIC USIT® |

Hygienic USIT® — powierzchnie wypolerowane na
wysoki potysk

Elementy mocujgce dla Hygienic USIT® posiadajq catkowicie zaokraglony
ksztatt i w dodatku zostaty zaprojektowane do uzywania w komplecie

z pierécieniem uszczelniajgcym USIT®. Niezaleznie od miejsca montazu
zagwarantowany jest optymalny przeptyw ptyndw, pozostafosci
produktdw itd. Powierzchnie sg jeszcze doktadniej wypolerowane. Dzieki
stosowaniu pierscienia uszczelniajacego USIT® miejsce potgczenia staje
sie hermetyczne i uszczelnione bez martwych przestrzeni. Pod wzgledem
higienicznym miejsce skrecenia jest bez zarzutu. .

Podsumowanie:

Dzieki podktadkom produkcji Freudenberg Sealing Technologies i
specjalnemu systemowi Srubowemu NOVOnox hygienic po raz pierwszy
uzyskano element uszczelniajgco-faczacy o 100-procentowe] czystosci
higienicznej i wolny od martwych przestrzeni.

HYGIENIC TOOLS
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Hygienic Tools — gtadkie pozostaje gtadkim

Ochronne wktadki chronig wrazliwe powierzchnie.

Aby wrazliwe powierzchnie $rub i nakretek zachowaty swéj absolutnie
nienaruszony stan, specjalnie dla systemu Srubowo-uszczelniajacego

i Hygienic USIT® zaprojektowano wktadki ochronne. Te wykonane z
wytrzymatego tworzywa sztucznego lub aluminium wktadki zapobiegaja

rysowaniu srub i nakretek. Ponadto chronia one przed ewentualng korozjg

kontaktowa miedzy narzedziem a potgczeniem gwintowym. Wktadki
ochronne mozna stosowac w dostosowanych do nich zmodyfikowanych
narzedziach. Odpowiedni mechanizm zatrzaskowy wyklucza zbyt tatwe
wyjecie lub utrate wktadki. Wktadki sa dostepne dla srub w rozmiarach
M4, M5, M6, M8, M10, M12 i M16.




PRODUKTY

Uszczelki Nakretki

Sruby o Dzwignie zaciskowe

Uchwyty Przyciski

Zamki

Stopki wahliwe
i wychylne

Narzedzia




Podktadki uszczelniajgce i podktadki Hygienic USIT® H
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Podkiadka uszczelniajaca Hygienic USIT® dzigki niezawodnemu

b uszczelnianiu zapewnia design zgodny z wymaganiami

higienicznymi nowych standardéw czystosci w przemysle. Wielu

producentéw maszyn i instalacji do przemystu zywieniowego

i farmaceutycznego powszechnie korzysta z podktadek

! standardowych i pier§cieni uszczelniajacych do wykonywania
potaczen Srubowych w przestrzeni produkcyijnej i jej otoczeniu. Nie
s3 one jednak zgodne z EHEDG, poniewaz pod them Sruby moga
gromadzi¢ sig zarazki lub biofilm z kolonii bakteryjnych, przez co
nie jest zagwarantowany zoptymalizowany higienicznie design.

- —————

Metalowa podktadka z potaczonym na state pier§cieniem
uszczelniajacym z 70 EPDM 291 (czarny) oraz 70 EPDM 253815
(biaty) umozliwia bezpieczne uszczelnienie bez martwej
przestrzeni. Do zastosowan ze szczegdlnie agresywnymi Srodkami
do czyszczenia CIP/SIP, wysokich temperatur sterylizacji parowej
oraz mediow procesowych zawierajacych tluszcze nadaja

sig podktadki uszczelniajace Hygienic USIT® z fluorowanego
materiatu klasy premium Fluoroprene® XP 45. Tworzywo to ma
jeszcze wigkszy zakres temperatur zastosowania i jest odporne na
media polarne i niepolarne oraz substancje aromatyczne.

Dopuszczenia takie jak FDA, EU1935/2004 i USP Class VI (121°C)
oraz certyfikacja EHEDG potwierdzaja, ze podktadka Hygienic
USIT® jest najlepszym wyborem do zastosowari o duzych
wymaganiach dotyczacych higieny, w przemysle spozywczym

i napojow, a takze farmaceutycznym.

Materiat:

Podktadka:

Stal nierdzewna 1.4404.

Pierscien uszczelniajgcy:

70 EPDM 291 (czarny)

70 EPDM 253815 (biaty)

75 Fluoroprene® XP 45 (niebieski)

Przyktad zamoéwienia:
K1491.051

Wskazowka:

Certyfikat EHEDG zachowuje waznos¢ tylko w przypadku potgczenia
ze specjalnie dopasowang $rubg z them szesciokgtnym K1492 lub
nakretka kotpakowa K1493.

Uwaga:

Dziatanie systemow potaczen srubowych Hygienic USIT® zostato
sprawdzone w potgczeniu z materiatami ze stali nierdzewnej

i powszechnie uzywanymi srodkami czyszczacymi.

Uzytkownik musi sprawdzi¢ przydatno$é produktu dla danego
przypadku zastosowania.

Wyposazenie:
Podktadke uszczelniajgcg Hygienic USIT® mozna stosowac
z wszystkimi innymi produktami linii Hygienic USIT®.

Wskazéwka dotyczaca planu:
1) Uszczelnienie bez obszaru martwego



Podktadki uszczelniajgce i podktadki Hygienic USIT® H

KIPP Podktadki uszczelniajace i podktadki Hygienic USIT®

Nr Zaméwienia Nr Zaméwienia Nr Zaméwienia D D1 S Odpowiedni do $rub odpowiednia
70 EPDM 291 70 EPDM 253815 fluoroprene XP 45 z them szesciokatnym nakretka
czarny bialy niebieski

K1491.041 K1491.042 K1491.044 41 9,7 1 M4 M4
K1491.051 K1491.052 K1491.054 5,1 10,7 1 M5 M5
K1491.061 K1491.062 K1491.064 6,1 13,1 1 M6 M6
K1491.081 K1491.082 K1491.084 8,1 16,9 1 M8 M8
K1491.101 K1491.102 K1491.104 10,1 21,2 1,5 M10 M10
K1491.121 K1491.122 K1491.124 12,1 25,5 15 M12 M12
K1491.161 K1491.162 K1491.164 16,1 33,9 15 M16 M16




Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej, z kotnierzem ﬁlﬂ

do podkfadek uszczelniajacych i podktadek USIT®
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Tylko w potaczeniu z podkiadka uszczelniajaca
Hygienic USIT® mozna zapewni¢ uszczelnienie
pozbawione obszaru martwego.

Polerowane nakretki kotpakowe maja chropow-
atos¢ powierzchni Ra < 0,8 um.

Ponadto przejScia wewnetrzne sa wykonywane
z promieniem minimalnym 3 mm, co zapobiega
przywieraniu czastek brudu i gwarantuje tatwe
czyszczenie.

Nakretka kotpakowa z kotnierzem, do podkiadek
uszczelniajacych Hygienic USIT®, nadaje sig szc-
zegolnie do mocowania w obszarach steryinych,

a ponadto speinia wymagania dyrektyw EHEDG, co
jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Materiat:
Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:
Polerowane.

Przyktad zaméwienia:
K1493.05

Wskazdwka:

Certyfikat EHEDG zachowuje wazno$¢ tylko

w przypadku pofaczenia ze specjalnie dopasowang
podktadka uszczelniajacg Hygienic USIT® K1491.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.

Wyposazenie:

Podktadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491.
Sruby z tbem sze$ciokatnym z kotnierzem K1492.
Nasadki z wktadka z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczekowy z nasadkami ochronnymi
K1362.

KIPP Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej, z kotnierzem do podktadek uszczelniajacych i podktadek USIT®

Nr Zaméwienia D D1 H R SwW T
K1493.04 M4 10,8 9 0,45 7 48
K1493.05 M5 11,8 11 0,5 8 6
K1493.06 M6 14 13 0,55 10 72
K1493.08 M8 18 16 0,6 13 9,6
K1493.10 M10 22 20 0,75 16 12
K1493.12 M12 26,6 23 0,9 18 14,4
K1493.16 M16 35 30 1,2 24 19,2
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Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej, H

z kotnierzem i podktadkami uszczelniajgcymi Hygienic USIT® zestaw
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Zestaw: nakretka kotpakowa z kotnierzem K1493 + podkiadka uszc-

T 2 zelniajgca Hygienic USIT® K1491.
V‘ Tylko potaczenie nakretki kotpakowej z kotnierzem i podktadki
—lats ! uszczelniajacej Hygienic USIT® zapewnia uszczelnienie pozbawione
obszaru martwego.
H Sw Nakretka kotpakowa z kotnierzem, do podktadki uszczelniajacej

Hygienic USIT®, Swietnie nadaje si¢ do mocowania w obszarach
sterylnych, a ponadto spetnia wymagania dyrektyw EHEDG, co jest
potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Materiat:

Nakretka kotpakowa: stal nierdzewna 1.4404.
Podktadka: stal nierdzewna 1.4404.

Pierscien uszczelniajacy:

70 EPDM 291 (czarny).

70 EPDM 253815 (biaty).

75 Fluoroprene® XP 45 (niebieski).

Wersja:
Nakretka kotpakowa: polerowana.

Przyktad zamowienia:
K1594.041

Wskazéwka:

Certyfikat EHEDG zachowuje waznos¢ tylko w przypadku pofgczenia
kotnierzowej nakretki kotpakowej K1493 ze specjalnie dopasowang
podktadka uszczelniajgcg Hygienic USIT® K1491.

Uwaga:

Dziatanie systemdw potgczen srubowych Hygienic USIT® zostato
sprawdzone w potgczeniu z materiatami ze stali nierdzewnej

i powszechnie uzywanymi srodkami czyszczacymi.

Uzytkownik musi sprawdzi¢ przydatno$¢ produktu dla danego przypadku
zastosowania.

Wyposazenie:

Sruba szesciokatna z kotnierzem K1492.

Nasadki z wkiadkami z tworzywa sztucznego K1361.

Klucz oczkowy/szczekowy z nasadkami ochronnymi K1362.

KIPP Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej, z kotnierzem i podktadkami uszczelniajgcymi Hygienic USIT®, zestaw

Nr Zamowienia Nr Zamoéwienia Nr Zaméwienia D D1 D2 D3 H R S SW T Dopuszczenie/
70 EPDM 291 70 EPDM 253815 fluoroprene XP 45 certyfikacja
czarny bialy niebieski

K1594.041 K1594.042 K1594.044 M4 10,8 9,7 41 9 0,45 1 7 4.8 EHEDG
K1594.051 K1594.052 K1594.054 M5 11,8 10,7 51 1 0,5 1 8 6 EHEDG
K1594.061 K1594.062 K1594.064 M6 14 13,1 6,1 13 0,55 1 10 72 EHEDG
K1594.081 K1594.082 K1594.084 M8 18 16,9 8,1 16 0,6 1 13 9,6 EHEDG
K1594.101 K1594.102 K1594.104 M10 22 21,2 101 20 0,75 15 16 12 EHEDG
K1594.121 K1594.122 K1594.124 M12 26,6 25,5 121 23 09 1,5 18 14,4 EHEDG
K1594.161 K1594.162 K1594.164 M16 35 33,9 16,1 30 1,2 1,5 24 19,2 EHEDG




Sruby z tbem szesciokatnym ze stali nierdzewne;j, H

z kotnierzem do podkfadek uszczelniajacych i podktadek USIT®
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Tylko w potaczeniu z podktadka uszczelniajaca
Hygienic USIT® mozna zapewni¢ uszczelnienie
pozbawione obszaru martwego.

Polerowane $ruby maja chropowatos$¢ powierzchni
Ra < 0,8 pm.

Ponadto przejscia wewnetrzne sa wykonywane

z promieniem minimalnym 3 mm, co zapobiega
przywieraniu czastek brudu i gwarantuje tatwe
czyszczenie.

Sruby z them szes$ciokatnym z kotnierzem, do
podkiadek uszczelniajacych Hygienic USIT®, nadaja si¢
szczegolnie do mocowania w obszarach steryinych,

a ponadto spetniaja wymagania dyrektyw EHEDG, co
jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Materiat:
Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:
Polerowane.

Przyktad zamowienia:
K1492.05X12 (podac¢ diugosc L)

Wskazowka:

Certyfikat EHEDG zachowuje waznos¢ tylko w przypadku
potaczenia ze specjalnie dopasowang podktadkg
uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.

Wyposazenie:

Podktadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491.

Nakretka kotpakowa szesciokatna z kotnierzem K1493.
Nasadki z wktadkami z tworzywa sztucznego K1361.

Klucz oczkowy/szczekowy z nasadkami ochronnymi K1362.



Sruby z tbem szesciokatnym ze stali nierdzewne;j,
z kotnierzem do podkfadek uszczelniajacych i podktadek USIT®

KIPP Sruby z them szesciokatnym ze stali nierdzewnej, z kotnierzem do podktadek uszczelniajacych i podktadek USIT®

Nr Zaméwienia Forma D D1 K L R SW
K1492.04X A M4 10,8 6,9 8/10/12/16/20 0,45 7
K1492.05X A M5 11,8 8,5 10/12/16/20 0,5 8
K1492.06X A M6 14 9,2 12/16/20/25 0,55 10
K1492.08X A M8 18 11,7 16/20/25/30/35 0,6 13
K1492.10X A M10 22 14 20/25/30/35/40 0,75 16
K1492.12X A M12 26,6 17 25/30/35/40/45 0,9 18
K1492.16X A M16 35 21,8 30/35/40/45/50/60 1,2 24

Nr Zamowienia Forma D D1 B K L R SW
K1492.04X B M4 10,8 14 6,9 25/30/35/40 0,45 7
K1492.05X B M5 11,8 16 8,5 25/30/35/40/45/50 0,5 8
K1492.06X B M6 14 18 9,2 30/35/40/45/50/60 0,55 10
K1492.08X B M8 18 22 11,7 40/45/50/60/70/80 0,6 13
K1492.10X B M10 22 26 14 45/50/60/70/80 0,75 16
K1492.12X B M12 26,6 30 17 50/60/70/80 0,9 18
K1492.16X B M16 35 38 21,8 70/80 1,2 24




Sruby z tbem szeéciokatnym ze stali nierdzewne;j, H

z kotnierzem i podktadkami uszczelniajgcymi Hygienic USIT® zestaw

TALES)
chenc:

o

)

TYPE EL
CLASSE | AUX

o

Zestaw: Sruba szeSciokatna z kotnierzem K1492 + uszczel-

Q ko-podktadka Hygienic USIT® K1491.
@ ] I
m Tylko potaczenie Sruby szesciokatnej z kotnierzem i uszczel-
s t2Htr—— H Q = ko-podkiadki Hygienic USIT® zapewnia uszczelnienie pozba-
M wione obszaru martwego.
| -
K L i SW Sruba szesciokatna z kotnierzem, do uszczelko-podktadki Hy-

Y gienic USIT®, swietnie nadaje si¢ do mocowania w obszarach
sterylnych, a ponadto spetnia wymagania dyrektyw EHEDG, co
jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Materiat:

Sruba z tbem sze$ciokatnym: stal nierdzewna 1.4404.
Podkfadka: stal nierdzewna 1.4404.

Pierscien uszczelniajacy:

K L 70 EPDM 291 (czarny).

70 EPDM 253815 (bialy).

75 Fluoroprene® XP 45 (niebieski).

Wersja:
Sruba z tbem sze$ciokgtnym: polerowana.

Przyktad zamowienia:
K1595.041X20

Wskazowka:

Certyfikat EHEDG zachowuje waznos¢ tylko w przypadku potaczenia
kotnierzowej $ruby szesciokatnej K1492 ze specjalnie dopasowang
podkfadka uszczelniajacg Hygienic USIT® K1491.

Uwaga:

Dziatanie systeméw potgczen Srubowych Hygienic USIT® zostato
sprawdzone w potgczeniu z materiatami ze stali nierdzewnej

i powszechnie uzywanymi $rodkami czyszczacymi.

Uzytkownik musi sprawdzi¢ przydatno$¢ produktu dla danego
przypadku zastosowania.

Wyposazenie:

Nakretka kotpakowa z kotnierzem K1493.

Nasadki z wktadkami z tworzywa sztucznego K1361.

Klucz oczkowy/szczekowy z nasadkami ochronnymi K1362.
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Sruby z tbem szeéciokatnym ze stali nierdzewne;j, H

z kotnierzem i podktadkami uszczelniajgcymi Hygienic USIT® zestaw

KIPP Sruby z them sze$ciokatnym ze stali nierdzewnej, z kotnierzem, uszczelka i podktadka, Hygienic USIT®

Nr Zamowienia  Nr Zamdéwienia  Nr Zamoéwienia Forma D L D1 B K R SW D2 D3 S Dopuszczenie/
70 EPDM 291 70 EPDM 253815 fluoroprene XP 45 certyfikacja
czarny bialy niebieski

K1595.041X K1595.042X K1595.044X A M4 8/10/12/16/20 10,8 — 6,9 0,45 7 9,7 41 1 EHEDG
K1595.041X K1595.042X K1595.044X B M4 25/30/35/40 108 14 6,9 0,45 7 9,7 41 1 EHEDG
K1595.051X K1595.052X K1595.054X A M5 10/12/16/20 11,8 - 8,5 0,5 8 107 51 1 EHEDG
K1595.051X K1595.052X K1595.054X B M5 25/30/35/40/45/50 11,8 16 8,5 0,5 8 107 51 1 EHEDG
K1595.061X K1595.062X K1595.064X A M6 12/16/20/25 14 - 9,2 0,55 10 131 6,1 1 EHEDG
K1595.061X K1595.062X K1595.064X B M6 30/35/40/45/50/60 14 18 9,2 0,55 10 131 6,1 1 EHEDG
K1595.081X K1595.082X K1595.084X A M8 16/20/25/30/35 18 - 1,7 0,6 13 16,9 8,1 1 EHEDG
K1595.081X K1595.082X K1595.084X B M8 40/45/50/60/70/80 18 22 117 0,6 13 16,9 8,1 1 EHEDG
K1595.101X K1595.102X K1595.104X A M10 20/25/30/35/40 22 - 14 0,75 16 21,2 101 15 EHEDG
K1595.101X K1595.102X K1595.104X B M10 45/50/60/70/80 22 26 14 0,75 16 21,2 101 15 EHEDG
K1595.121X K1595.122X K1595.124X A M12 25/30/35/40/45 26,6 - 17 0,9 18 255 121 15 EHEDG
K1595.121X K1595.122X K1595.124X B M12 50/60/70/80 266 30 17 0,9 18 255 121 15 EHEDG
K1595.161X K1595.162X K1595.164X A M16 30/35/40/45/50/60 35 - 21,8 1,2 24 339 161 15 EHEDG
K1595.161X K1595.162X K1595.164X B M16 70/80 35 38 218 1,2 24 339 161 15 EHEDG




Dzwignia zaciskowa z gwintem zewnetrznym H

i kotnierzem do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

H4
(dzwignia zablokowana)

H3

Materiat:
Czesci stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Uszczelnienie trzpienia 70 EPDM 291.

Wersja:
Wypolerowane na wysokKi potysk.

Przyktad zaméwienia:
K1316.308

Wskazowka:

DZzwignia zaciskowa przeznaczona do obszaru
higienicznego. Dzigki catkowicie zamknigtej czesci
uchwytu oraz uszczelnieniu trzpienia zanieczyszczenie
wnetrza dzwigni jest wykluczone. Ponadto wktad
Srubowy wykonany jest ze stozkowym kotnierzem, co
sprawia, ze mozliwe jest uszczelnienie miejsc potgczenia
gwintowanego w bezpieczny higienicznie sposob za
pomoca podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®.

Ze wzgledu na znikoma chropowato$¢ powierzchni,
ktéra wynosi znacznie mniej niz Ra 0,8 ym, do
powierzchni $ruby nie przywierajg praktycznie zadne
czasteczki brudu. Powierzchnia polerowana na wysoki
potysk zapewnia tatwo$¢ czyszczenia.

W stanie bezruchu dzwignie mozna swobodnie obracac.
W przypadku montazu na komponentach wibrujgcych
uzebienie chronione jest przed zwigkszonym zuzyciem.

Na zapytanie:
Inne gtebokosci gwintu, gwint calowy.

Wyposazenie:
Podktadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491.

Zablokowanie
przez docisk
(funkcja bezpieczenstwa)

i)

—

3>

KIPP DZwignia zaciskowa z gwintem wewnetrznym i kotnierzem do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

Nr Zaméwienia X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Liczba

zebow
K1316.106 M6 10 14,2 21 21,7 36,7 8,8 27 50,6 47,6 47,4 58,2 11,8 16
K1316.206 M6 10 14,2 21 22,1 457 10,7 36,8 64,1 61,1 66,5 77,5 13 16
K1316.208 M8 14 18 21 22,1 457 10,7 36,8 64,1 61,1 66,5 77,5 13 16
K1316.308 M8 12 18 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20
K1316.310 M10 15 22,3 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20
K1316.312 M12 19 26,6 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20
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Przyciski grzybkowe H

z gwintem zewnetrznym z wysokim kotnierzem do podkfadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

“ :
g § ¥
Materiat:

Czesci stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Uszczelnienie trzpienia 70 EPDM 291.

.' 5 Wersja:
- | ‘g" Wypolerowane na wysoki potysk.
x
i X % ® Przyktad zaméwienia:
= i = K1317.308X16
| T 5 ,
= Wskazowka:
z S Dzwignia zaciskowa przeznaczona do obszaru
- -|- higienicznego. Dzigki catkowicie zamknigtej czesci
II ] uchwytu oraz uszczelnieniu trzpienia zanieczyszczenie
wnetrza dzwigni jest wykluczone. Ponadto wktad
X Srubowy wykonany jest ze stozkowym kotnierzem, co
D sprawia, ze mozliwe jest uszczelnienie miejsc potaczenia
D1 gwintowanego w bezpieczny higienicznie sposéb za

pomoca podktadki uszczelniajgcej Hygienic USIT®.

Ze wzgledu na znikoma chropowato$¢ powierzchni, ktéra
Wynosi znacznie mniej niz Ra 0,8 pm, do powierzchni
$ruby nie przywierajg praktycznie zadne czgsteczki brudu.
Powierzchnia polerowana na wysoki potysk zapewnia
tatwosé czyszczenia.

W stanie bezruchu dzwignie mozna swobodnie obracac.
W przypadku montazu na komponentach wibrujgcych
uzebienie chronione jest przed zwigkszonym zuzyciem.

Na zapytanie:
Inne dtugosci gwintu, gwint calowy.

Wyposazenie:
Podktadka uszczelniajaca Hygienic USIT® K1491.

Zablokowanie
przez docisk
(funkcja bezpieczenstwa)

i)

I _—
3>

KIPP DZwignia zaciskowa z gwintem zewnetrznym i kotnierzem do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

Nr Zaméwienia X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B Liczba L
zebow

K1317.106X M6 14,2 21 21,7 36,7 8,8 27 506 476 474 582 118 16 20/30/40/50
K1317.206X M6 14,2 21 221 457 10,7 368 641 611 665 775 13 16 20/30/40/50
K1317.208X M8 18 21 221 457 10,7 368 641 611 665 775 13 16 20/30/40/50/60
K1317.308X M8 18 236 249 547 121 44 77 735 815 94 14,2 20 16/20/25/30/35/40/50/60
K1317.310X M10 223 236 249 547 121 44 77 735 815 94 14,2 20 20/25/30/35/40/50/60
K1317.312X M12 266 236 249 547 121 44 77 735 815 94 14,2 20 25/30/35/40/50/60




Nakretki skrzydetkowe

do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

A
A
A
|’$3
I 2 |
D
D2
N
==
<~

KIPP Nakretki skrzydetkowe do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

Materiat:
Czesci stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja:
Wypolerowane na wysoki potysk.

Przyktad zaméwienia:
K1312.2004

Wskazéwka:

Nakretki skrzydetkowe umozliwiajg tatwe i znakomite
potaczenia gwintowane. Mozna je bez problemu
otwierac i ponownie zamykac, nie korzystajac

Z narzedzi.

Powierzchnia jest polerowana na wysoki potysk

i charakteryzuje sie duzo mniejsza chropowatoscig Ra
0,8 pm. Kontur wykonano z dogodnymi promieniami,
przejSciami i zaokragleniami. Osadzanie si¢ zabrudzen,
pozostatosci produktu czy czy$ciwa jest prawie
niemozliwe, niezaleznie od pozycji montazu nakretki
skrzydetkowej. Gwarantuje to tatwe czyszczenie.

Do uszczelnienia miejsca potgczenia Srubowego
stosowane sg podktadki uszczelniajgce Hygienic
USIT® marki Freudenberg Process. Trzpieri nakretki
skrzydetkowej jest specjalnie dostosowany do tego
uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca potgczenia
srubowego jest praktycznie pozbawione obszaru
martwego, co pozwala na spetnienie wymogow
zwigzanych z higiena.

Na zapytanie:
Inne gtebokosci gwintu, gwint calowy.

Wyposazenie:
Podkfadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491 do
powierzchni dokrecania.

Nr Zamowienia A B D D2 H H1 R T
K1312.2004 20 4 M4 10,8 19 53 0,45 6
K1312.2105 21 5 M5 11,8 21 6 0,5 6
K1312.2506 25 6 M6 14,2 25 7 0,55 7
K1312.3308 33 8 M8 18 33 8,4 0,7 9
K1312.4010 40 10 M10 22,3 40 10 0,8 1
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Nakretki skrzydetkowe H

do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

<

et M i
: N0 d
X,

Materiat:

A 5 Czesci stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
X Wersja:
i L Wypolerowane na wysoki potysk.
A
3 | = | 2 Przyktad zaméwienia:
= | | K1313.2004X8
S | .
AT Wskazowka:
E:[I ' bl Sruby skrzydetkowe umozliwiajg tatwe i znakomite
potaczenia gwintowe. Mozna je bez problemu otwiera¢
D2 D i ponownie zamykac, nie korzystajac z narzedzi.

Powierzchnia jest polerowana na wysoki potysk
i charakteryzuje sie duzo mniejsza chropowatoscig Ra
> 0,8 pm. Kontur wykonano z dogodnymi promieniami,
="= przejSciami i zaokragleniami. Osadzanie si¢ zabrudzen,
pozostatosci produktu czy czy$ciwa jest prawie
niemozliwe, niezaleznie od pozycji montazu Sruby
skrzydetkowej. Gwarantuje to tatwe czyszczenie.
Do uszczelnienia miejsca potgczenia Srubowego
stosowane sg podktadki uszczelniajgce Hygienic
USIT® marki Freudenberg Process. Trzpien $ruby
skrzydetkowej jest specjalnie dostosowany do tego
uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca potgczenia
srubowego jest praktycznie pozbawione obszaru
martwego, co pozwala na spetnienie wymogow
zwigzanych z higiena.

Na zapytanie:
Inne dtugosci gwintu, gwint calowy.

Wyposazenie:
Podkfadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491 do
powierzchni dokrecania.

KIPP Nakretki skrzydetkowe do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

Nr Zamowienia A B D D2 H H1 L L1 R

K1313.2004X8 20 4 M4 10,8 19 53 8 7 0,45
K1313.2105X10 21 5 M5 11,8 21 6 10 9 0,5
K1313.2506X12 25 6 M6 14,2 25 7 12 1 0,55
K1313.3308X16 33 8 M8 18 33 8,4 16 15 0,7
K1313.4010X20 40 10 M10 22,3 40 10 20 19 0,8




Przyciski grzybkowe H

z gwintem wewnetrznym z wysokim kofnierzem do podktadki uszczelniajgcej Hygienic USIT®

Materiat:
D1 Czesci stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.

e ,Q/ Wersja:
(0% f Wypolerowane na wysoki potysk.

= Przyktad zamoéwienia:
~ K1308.2004

H1

Wskazoéwka:

Dzigki wysokiemu kotnierzowi przycisk grzybkowy
D2 jest idealnie zaprojektowany do recznego
wykonywania ruchdw ciggnacych i dociskajacych.
Powierzchnia jest polerowana na wysoki potysk

i charakteryzuje sie duzo mniejsza chropowatosciag
Ra 0,8 pm. Kontur wykonano z dogodnymi
promieniami, przejsciami i zaokragleniami. Osadzanie
sig zabrudzen, pozostatosci produktu czy czysciwa
jest prawie niemozliwe, niezaleznie od pozycji
montazu przycisku grzybkowego. Gwarantuje to
tatwe czyszczenie.

Do uszczelnienia miejsca potgczenia Srubowego
stosowane sg podktadki uszczelniajgce Hygienic
USIT® marki Freudenberg Process. Trzpien przycisku
grzybkowego jest specjalnie dostosowany do tego
uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca potgczenia
Srubowego jest praktycznie pozbawione obszaru
martwego, co pozwala na spetnienie wymogow
zwigzanych z higiena.

Na zapytanie:
Gwint calowy, digboko$¢ gwintu, warianty form.

Wyposazenie:
Podkfadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491 do
powierzchni dokrecania.

KIPP Przyciski grzybkowe z gwintem wewnetrznym z wysokim kotnierzem, do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

Nr Zamowienia D D1 D2 H H1 T R R1
K1308.2004 M4 20 10,8 19 8 10 3 0,45
K1308.2105 M5 21 11,8 21 10 12 3 0,5
K1308.2506 M6 25 14,2 25 12 12 3 0,55
K1308.3308 M8 33 18 33 15 16 4 0,7
K1308.4010 M10 40 22,3 40 19 20 4 0,8
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Przyciski grzybkowe

z gwintem zewnetrznym z wysokim kotnierzem do podkfadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

D1
N
. !
&) i R
- R
= |
Q:\ ~— ~
' ~
-
D
D2

L

Materiat:
Czesci stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja:
Wypolerowane na wysoki potysk.

Przyktad zamoéwienia:
K1309.2004X8

Wskazowka:

Dzigki wysokiemu kotnierzowi przycisk grzybkowy
jest idealnie zaprojektowany do recznego
wykonywania ruchow ciggnacych i dociskajacych.
Powierzchnia jest polerowana na wysoki potysk

i charakteryzuje sie duzo mniejsza chropowatosciag
Ra 0,8 pm. Kontur wykonano z dogodnymi
promieniami, przejsciami i zaokragleniami. Osadzanie
sie zabrudzen, pozostatosci produktu czy czysciwa
jest prawie niemozliwe, niezaleznie od pozycji
montazu przycisku grzybkowego. Gwarantuje to
tatwe czyszczenie.

Do uszczelnienia miejsca potgczenia Srubowego
stosowane sg podktadki uszczelniajgce Hygienic
USIT® marki Freudenberg Process. Trzpien przycisku
grzybkowego jest specjalnie dostosowany do tego
uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca potgczenia
srubowego jest praktycznie pozbawione obszaru
martwego, co pozwala na spetnienie wymogow
zwigzanych z higiena.

Na zapytanie:
Gwint calowy, dtugo$¢ gwintu, warianty form.

Wyposazenie:
Podktadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491 do
powierzchni dokrecania.

KIPP Przyciski grzybkowe z gwintem zewnetrznym, z wysokim kotnierzem, do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

Nr Zamowienia D D1 D2 H H1 L L1 R R1

K1309.2004X8 M4 20 10,8 19 8 8 7 3 0,45
K1309.2105X10 M5 21 11,8 21 10 10 9 3 0,5
K1309.2506X12 M6 25 14,2 25 12 12 1 3 0,55
K1309.3308X16 M8 33 18 33 15 16 15 4 0,7
K1309.4010X20 M10 40 22,3 40 19 20 19 4 0,8
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Uchwyty T z gwintem wewnetrznym ze stali nierdzewnej ﬁlﬂ

do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

4 \

Materiat:
. A Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:
f Wypolerowane na wysoki potysk.

= Przyktad zaméwienia:
K1515.5505

H1

: Wskazdwka:
D Powierzchnia jest w cato$ci polerowana na wysoki
polysk i charakteryzuje sie chropowatoscig Ra 0,8 pm.
Dzigki temu brud i zanieczyszczenia niemal do niej nie
przylegaja. Gwarantuje to fatwe czyszczenie.

—t Do uszczelnienia miejsca potaczenia $rubowego

| stosowane sg podktadki uszczelniajgce Hygienic
''''''' —l____ @ USIT® marki Freudenberg Process. Trzpien uchwytu

Af T jest specjalnie dostosowany do tego uszczelnienia.
Uszczelnienie miejsca potaczenia Srubowego jest
pozbawione obszaru martwego, co pozwala na
spetnienie wymogéw zwigzanych z higiena.

Na zapytanie:
Inne gtebokosci gwintu, gwint calowy, gwint
zewnetrzny.

Wyposazenie:
Podktadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491 do
powierzchni dokrecania.

KIPP Uchwyty T z gwintem wewnetrznym ze stali nierdzewnej do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

Nr Zaméwienia A B D D3 H H1 T
K1515.5505 55,2 12,3 M5 11,65 32,9 21 7,5
K1515.6506 65,3 14 M6 14 37 22,7 9
K1515.7508 75,3 17,7 M8 17,8 41,2 24,9 12
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Nakretki skrzydetkowe waskie H

w wersji Hygienic DESIGN

Materiak:
~ 8 Stal nierdzewna 1.4404.
N
v Wersja:
% M Polerowane.
= Przyktad zamowienia:
- = K1314.04
I
D Wskazéwka:
A Nakretki skrzydetkowe umozliwiajg tatwe potgczenia

gwintowe. Mozna je bez problemu otwiera¢ i ponownie
zamykac, nie korzystajgc z narzedzi.
Cata powierzchnia jest polerowana i wykazuje
chropowatos$¢ ponizej Ra 0,8 ym. Forma

é@ charakteryzuije sie tagodnymi promienistymi konturami.
Dzigki wypolerowaniu powierzchni zabrudzenia oraz

pozostatosci produktu lub czysciwa przywierajg
w znikomym stopniu. Gwarantuje to tatwe czyszczenie.

Na zapytanie:
Gwint calowy, gwint zewnetrzny.

KIPP Nakretki skrzydetkowe waskie w wersji Hygienic DESIGN

Nr Zaméwienia A B D H T
K1314.04 9 4,5 M4 20 6
K1314.05 10 4,5 M5 22 6
K1314.06 12 55 M6 22 7
K1314.08 16 8 M8 25 9
K1314.10 20 10 M10 30 11
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Uchwyty patgkowe

do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®

s v
X g ‘f
din V:.}‘
I —
s
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Materiat:
Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:
Wypolerowane na wysoki potysk.

Przyktad zaméwienia:
K1364.30006

Wskazdwka:

Uchwyt patgkowy masywny, w catosci polerowany na
wysoki potysk. Dzigki osiagnietej w tym przypadku
chropowatosci, 0 duzo mniejszym wspétczynniku Ra
0,8 ym, pozostato$ci zanieczyszczen lub czysciwa
prawie nie przywierajg. Uchwyt o szerokim promieniu
jest niezwykle tatwy do czyszczenia.

Dzigki dostepnym w opcji talerzykom podporowym
powierzchnia stykowa, a tym samym przenoszone sity,
znacznie sie zwiegkszaja.

Dokrecanie zardwno bezposrednie, jak i z talerzykiem
podporowym jako elementem posrednim odbywa

sie za pomocg podktadek uszczelniajgcych Hygienic
USIT® marki Freudenberg Process Seals. Powszechnie
stosowane, pracochtonne spawanie uchwytu,
szlifowanie i polerowanie spawéw nie jest juz
konieczne. Wszystkie miejsca faczen oraz powierzchnie
dokrecania sg dzieki temu wykonane w sposob
higienicznie bezpieczny.

Na zapytanie:
Gwint zewnetrzny, gwint calowy, warianty dtugosci
i wysokosci.

Wyposazenie:
Podkfadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491 do
powierzchni dokrecania oraz podktadek.



Uchwyty patgkowe H
do podktadki uszczelniajacej Hygienic USIT®
KIPP Uchwyty patakowe
Nr Zamowienia A B D H L R R1 T
K1364.12005 120 1138 M5 66,8 131,8 05 13 125
K1364.20005 200 1138 M5 66,3 2118 05 13 125
K1364.30005 300 118 M5 66,3 3118 05 13 125
K1364.12006 120 14,2 M6 69,2 134,2 0,55 16 15
K1364.20006 200 14,2 M6 69,2 214,2 0,55 16 15
K1364.30006 300 142 M6 69,2 314,2 0,55 16 15
K1364.12008 120 18 M8 73 138 0,6 19 20
K1364.20008 200 18 M8 73 218 0,6 19 20
K1364.30008 300 18 M8 73 318 0,6 19 20
K1364.12010 120 22,3 M10 773 142,3 0,75 23,5 25
K1364.20010 200 223 M10 773 2223 0,75 235 25
K1364.30010 300 22,3 M10 77,3 322,3 075 235 25
KIPP Podkiadki
Nr Zaméwienia dia D2 D3 D4 D5 H Hi H2 R2 R3
$rub
K1365.05 M5 13,5 18 8 52 6 3,5 0,7 15 0,6
K1365.06 M6 15,7 22,3 10 6,2 8 4,8 0,7 15 0,75
K1365.08 M8 20 26,6 12 8,2 10 6,7 1 2 0,9
K1365.10 M10 24,3 35 16 10,2 12 7 1 2 12
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Sruba z tbem kulistym o
w wersji Hygienic DESIGN

g O

Materiat:
K L Stal nierdzewna 1.4404.

T\ Wersja:
» Polerowane.

D1

>
-

i

|

|
D
SwW

V\/fk ~ Przyktad zaméwienia:
S - K1329.06X20 (podac dtugosé L)

T Wskazowka:

Optymalny element taczgcy do mocowania blach
ostonowych, oston ze szkta akrylowego itd.
Ponadprzecietnie duza powierzchnia przylegania
kotnierza oraz podciecie na trzpieniu gwintowanym
zapewniajg réwnomierne rozprowadzenie sit na
danym podtozu, bez powstawania naprezen. Poza
tym wysokos¢ tha, a wiec i obecnos¢ zaktdcajacych
krawedzi, ograniczona jest do minimum. Naped
przenoszony jest przez klucz szczekowy za
posrednictwem zaczepu dwukrawedziowego.
Powierzchnia sruby z tbem kulistym jest
wypolerowana, a ksztatt zoptymalizowany pod
wzgledem zastosowania w obszarze sterylnym. Cata
powierzchnia wykazuje chropowato$¢ duzo ponizej
Ra 0,8 ym. Osadzanie si¢ zabrudzen, pozostatosci
produktu czy czy$ciwa jest prawie niemozliwe, co
zapewnia tatwo$¢ czyszczenia.

Wyposazenie:

Aby unikna¢ uszkodzen podczas dociggania

i odkrecania $rub, zalecamy stosowanie klucza
szczekowego w potaczeniu z nasadkg ochronng

(K1362).
KIPP Sruba z them kulistym w wersji Hygienic DESIGN
Nr Zamowienia D D1 K T SW R1 L
K1329.03X M3 8 2 06 5 52 4/5/6/8/10
K1329.04X M4 11 3 1 6 6,7 5/6/8/10/12
K1329.05X M5 14 4 1 8 8,6 6/8/10/12/16
K1329.06X M6 17 5 1,5 10 10 8/10/12/16/20
K1329.08X M8 20 5 1,5 13 13 10/12/16/20/25
K1329.10X M10 22 6 1,5 15 13,5 12/16/20/25/30/37
K1320.12X M12 27 75 15 19 16,3 16/20/25/30/35
K1329.16X M16 36 9 15 24 23 20/25/30/35/40
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Sruby z tbem szesciokatnym, ze stali nierdzewnej H
w wersji Hygienic DESIGN

Materiat:
Stal nierdzewna 1.4404

Wersja:
Polerowane.

Przyktad zaméwienia:
K1411.03X06
(podaé dtugos¢ L, np. 06 dla L = 6 mm)

Wskazéwka:

Powierzchnia Sruby z tbem sze$ciokatnym jest
wypolerowana, a ksztatt zoptymalizowany pod
wzgledem zastosowania w obszarze sterylnym.

Leb sruby po stronie czotowej jest potkolisty, a kotnierz
stozkowy wykonany z odpowiednim pochyleniem.
teb $ruby pozbawiony jest zbednych nadlewek

czy zagtebien, posiada gtadka powierzchnie

o chropowatosci znacznie ponizej Ra 0,8 pm.
Osadzanie sig zabrudzen czy resztek produktu jest
prawie niemozliwe, co zapewnia fatwos¢ czyszczenia.

KIPP Sruby z them szesciokatnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN

Nr Zamowienia D D1 H K L SW
K1411.03X M3 7 3 38 6/8/12/16/20/25/30 55
K1411.04X M4 9,2 3 4 8/12/16/20/25/30/35/40 7
K1411.05X M5 10,5 3,7 47 12/16/20/25/30/35/40/45/50 8
K1411.06X M6 13 4 5 12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60 10
K1411.08X M8 16,8 55 6,5 16/20/25/30/35/40/45/50/55/60 13
K1411.10X M10 20,6 73 8,3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 16

27



Sruba z tbem szesciokatnym i cienkim trzpieniem H
w wersji Hygienic DESIGN

D2
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—
4
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Materiat:
Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:
Polerowane.

Przyktad zaméwienia:
K1330.06X30 (podaé diugos¢ L)

Wskazdwka:

Sruby o cienkich trzpieniach chronione sg przed utratg
gtéwnie za pomoca elementu zabezpieczajacego.

W ten sposob spetniona zostaje norma UE 2006/42/WE.
Dzigki dostepnej podktadce ustalajacej Sruba jest przed
wkreceniem nierozerwalnie pofaczona z elementem
konstrukcyjnym. Podktadke nakreca sig na element
gwintowany, a nastepnie moze sie ona swobodnie
poruszaé na cienkim trzpieniu. Trzpien $ruby nie ulega
uszkodzeniu przez np. zjawisko karbu. Samoczynne
ponowne wykrecenie jest w trybie recznym wykluczone.
Kazda podkfadke mozna ponownie usungé ze $ruby, nie
niszczac jej, zdejmujac ostroznym ruchem.
Powierzchnia $ruby z them szesciokgtnym jest
wypolerowana, a ksztatt zoptymalizowany pod
wzgledem zastosowania w obszarze sterylnym. keb
$ruby po stronie czotowej jest potkolisty, a kotnierz
stozkowy wyprowadzony z odpowiednim nachyleniem.
eb $ruby pozbawiony jest nadlewek czy zagigbien,
posiada gtadka powierzchnig o chropowatosci znacznie
ponizej Ra 0,8 pm. Osadzanie sig zabrudzen czy
czysciwa jest prawie niemozliwe, co zapewnia fatwos¢
czyszczenia.

Na zapytanie:
Gwint calowy, dtugos¢ gwintu, diugos¢ trzpienia

Wyposazenie:
Podkfadki ustalajace K1331.



Sruba z tbem szesciokatnym i cienkim trzpieniem

w wersji Hygienic DESIGN

KIPP Sruby z them sze$ciokatnym i cienkim trzpieniem w standardzie Hygienic DESIGN

Nr Zaméwienia D D1 D2 B H K L SW
K1330.03X M3 7 2,1 4,5 3 38 6/8/10/12 55
K1330.04X M4 9,2 31 5 3 4 6/8/10/12/16/20 7
K1330.05X M5 10,5 37 6 37 47 8/10/12/16/20/25 8
K1330.06X M6 13 42 7 4 5 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60 10
K1330.08X M8 16,8 6 9 55 6,5 12/14/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70 13
K1330.10X M10 20,6 7,7 12 73 8,3 20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 16

KIPP Podkladki ustalajace do Srub z cienkim trzpieniem

Nr Zamowienia D D1 S
K1331.03 M3 6 1,5
K1331.04 M4 8 15
K1331.05 M5 10 15
K1331.06 M6 12 1,5
K1331.08 M8 16 2
K1331.10 M10 20 2
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Kompaktowa nakretka kotpakowa H
w wersji Hygienic DESIGN

e =7

Materiat:
H Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:
Polerowane.

Przyktad zamoéwienia:

& K1332.08
B Wskazowka:
c Powierzchnia nakretki kotpakowej jest wypolerowana,
a ksztatt zoptymalizowany pod wzgledem zastosowania

T w obszarze sterylnym. keb nakretki po stronie czotowej
jest potkolisty, a kotnierz stozkowy wyprowadzony
z odpowiednim nachyleniem. Wysokos$¢ catkowita
jest niewielka, aby utrzymaé ewentualne kontury
zaktdceniowe na maksymalnie niskim poziomie. Ze
wzgledu na znikoma chropowatos¢ powierzchni, ktdra
wynosi znacznie mniej niz Ra 0,8 pm, do powierzchni
nie przywierajg praktycznie zadne czgsteczki brudu.

Na zapytanie:
Gwint calowy, warianty wysokosci.

KIPP Kompaktowa nakretka kotpakowa w wersji Hygienic DESIGN

Nr Zaméwienia D D1 B C H R1 Sw T w
K1332.03 M3 6,8 0,25 0,5 4,95 88 55 3 20
K1332.04 M4 9 0,3 0,8 6,5 10 7 4 30
K1332.05 M5 10 0,5 1 7 16 8 4 30
K1332.06 M6 12 0,8 1 9 16 10 6 30
K1332.08 M8 16 0,8 1,6 12 20 13 8 30
K1332.10 M10 20 1 2 14 32 16 10 30
K1332.12 M12 24 1 2,5 16 35 19 11 30
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Zamek w wersji Hygienic DESIGN H

zuchwytem T

Materiat: \

Obudowa i pokretto: 1.4404.

Nakretka uziemiajgca i $ruba z zgbkami )
blokujacymi: 1.4301. -
Uszczelka: silikon, niebieska, dopuszczona

przez FDA. ’:-f
L1 : 3

Wersja:
Z potyskiem
Uchwyt polerowany.

H1

@ Przyktad zamowienia:
b 1 1 K1452.1188

H3

A X < Wskazéwka:

1\ . Higieniczny zamek ze stali nierdzwnej spetnia surowe wytyczne
T~ norm dla maszyn stosowanych w przemy$le spozywczym i norm

higienicznych.

Przemyslany ksztatt, blyszczace powierzchnie z polerowanej stali

nierdzewnej oraz centrycznie umieszczone uszczelki skutecznie

zapobiegajg osadzaniu si¢ brudu. Woda, $rodek czyszczacy itd. moga

catkowicie sptyng¢, zapobiegajac zanieczyszczeniu.

Odpowiednio dostosowane szafy rozdzielcze, skrzynki zaciskowe

i obudowy na elementy sterownicze instalacji produkcyjnych sg
konieczne zwtaszcza w tych procesach, gdzie uszczelnienie musi

by¢ odporne na dziatanie srodkow czyszczacych i dezynfekcyjnych.
Higieniczny zamek HD, skonstruowany na podstawie norm Hygienic
DESIGN, spetnia surowe zalecenia dla przemystu przetwarzajgcego
produkty spozywcze i sprawdzi sie tam, gdzie musi by¢ zachowana
szczegdlna higiena.

Specjalne uszczelnienie jest przystosowane do czyszczenia
cisnieniowego maks. do 100 baréw i odpowiada klasie IP65/67.
Dodatkowo jest odporne na dziatanie temperatury do 80°C, a niebieski
kolor odpowiada zaleceniom FDA (dzigki temu uszczelka nie moze by¢
pomylona z produktem spozywczym).

19
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Jezyczek w wybranej wersji nalezy zamowic osobno. Kazdy jezyczek
mozna pofgczy¢ z dowolnym korpusem.

KIPP Zamek w wersji Hygienic DESIGN z uchwytem T

Nr Zamowienia D H H1 H3 L1 S
maks.
K1452.1188 30 18 40 3 100 8
KIPP Jezyczek do zamka

Nr Zamoéwienia A L
K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45
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Zamek w wersji Hygienic DESIGN
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KIPP Zamek w wersji Hygienic DESIGN

Materiak:

Obudowa i $ruba mocujgca ze stali nierdzewnej
1.4404.

Czerwony pierscien uszczelniajacy z silikonu,
dopuszczony przez FDA.

Jezyczek ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:
Z potyskiem.

Przyktad zaméwienia:
Zamek K1353.18
Jezyczek K1340.45060

Wskazéwka:

Zamek spetnia wymogi higieniczne normy
DIN EN 1672-2 i DIN EN 14159.
Odpowiedni w szczegdlnosci do stosowania
w przemysle spozywczym.

Jezyczek w wybranej wersji nalezy zamowic osobno.
Kazdy jezyczek mozna potgczy¢ z dowolnym
korpusem.

Wyposazenie:

Klucz nasadowy K1335.113
Klucz montazowy K1362.13
Nasadka K1362.1310

Nr Zaméwienia Uruchomienie D H
K1353.18 czworokat 28 18
KIPP Jezyczek do zamka

Nr Zaméwienia A L
K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45
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Zamek w wersji Hygienic DESIGN H

11

Materiat:

Obudowa i pokretto: 1.4404.

Nakretka i Sruba z zgbkami blokujacymi: 1.4301.
Uszczelka: silikon, niebieska, dopuszczona przez FDA.
Jezyczek ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:
Z potyskiem.

Przyktad zamowienia:
Zamek K1354.18
Jezyczek K1340.45060

Wskazowka:

Higieniczny zamek ze stali nierdzwnej spetnia surowe
wytyczne norm dla maszyn stosowanych w przemysle
spozywczym i norm higienicznych.

Przemyslany ksztatt, blyszczace powierzchnie

z polerowanej stali nierdzewnej oraz centrycznie
umieszczone uszczelki skutecznie zapobiegajg
osadzaniu sig brudu. Woda, $rodek czyszczacy

itd. moga catkowicie splynac, zapobiegajac
zanieczyszczeniu.
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Odpowiednio dostosowane szafy rozdzielcze, skrzynki
zaciskowe i obudowy na elementy sterownicze
instalacji produkcyjnych sg konieczne zwfaszcza
w tych procesach, gdzie uszczelnienie musi byé
. _— odporne na dziatanie $rodkdw czyszczacych
KIPP Zamek w wersji Hygienic DESIGN i dezynfekcyjnych. Higieniczny zamek HD,
H skonstruowany na podstawie norm Hygienic
DESIGN, spetnia surowe zalecenia dla przemystu
przetwarzajgcego produkty spozywcze i sprawdzi sie
K1354.18 czworokat 30 18 tam, gdzie musi by¢ zachowana szczegoélna higiena.
Specjalne uszczelnienie jest przystosowane do
czyszczenia cisnieniowego maks. do 100 baréw
i odpowiada klasie IP65/67. Dodatkowo jest odporne
Nr Zamowienia A L na dziatanie temperatury do 80°C, a niebieski kolor
odpowiada zaleceniom FDA (dzieki temu uszczelka nie
moze by¢ pomylona z produktem spozywczym).

Nr Zaméwienia Uruchomienie D

KIPP Jezyczek do zamka

K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45 Jezyczek w wybranej wersji nalezy zaméwic osobno.
Kazdy jezyczek mozna potaczy¢ z dowolnym
K1340.45100 10 45 korpusem.
K1340.45140 14 45
Wyposazenie:
K1340.45160 16 45
Klucz nasadowy K1335.113
K1340.45180 18 4 Klucz montazowy K1362.16
K1340.45200 20 45 Nasadka K1362.1613
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45
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Przepusty kablowe ze stali nierdzewnej lub tworzywa B3
w wersji Hygienic DESIGN

Materiat:
D3 . Dtawnica kablowa: stal nierdzewna 1.4404 lub PVDF.
_ L ] Waz: tworzywo sztuczne.
sw —x
Wersja:
ﬁ ] Dtawnica kablowa: stal nierdzewna niepowlekana;
: L ] transparentne tworzywo sztuczne.
F—!—q ?zzti Waz: niebieski.
| A ] - L ) Przyktad zaméwienia:
I
D2 D K1453.12150
D D1 Wskazowka:
Wraz z podktadkami.
Gwint metryczny EN 60423.
Stopien ochrony IP 66, IP 68 do 15 baréw, IP 69K.
Certyfikat EHEDG.

\
\

o |

KIPP Przepusty kablowe ze stali nierdzewnej lub tworzywa w wersji Hygienic DESIGN

Nr Zaméwienia Nr Zaméwienia D D2 D3 H SW L

stal nierdzewna tworzywo sztuczne
K1453.12150 - M12x1,5 8 7-5 19 17 7
K1453.16150 K1453.16151 M16x1,5 10 9-7 21/25 20/22 9
K1453.20150 K1453.20151 M20x1,5 12,5 12-9 27/29 24/26 9
K1453.25150 K1453.25151 M25x1,5 18,5 18-15 27/31 30/32 10
K1453.32150 K1453.32151 M32x1,5 25,3 23-20 27/32 36/38 1

KIPP Waz/rura falista

Nr Zaméwienia D D1 L Szeroko$¢ nominalna
K1461.1250 11,8 16 50 m 12
K1461.1750 15,6 21,6 50m 17
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Nasadki z wstawkami z tworzywa sztucznego H

b

D

N

Materiat:
Nasadka ze stali nierdzewne;.
Wstawka PETP spec.

Wersja:
Nasadka chromowana.

3 Przyktad zamowienia:
L o K1361.1112 (nasadka rozm. 11)
K1361.0805 (wstawka z tworzywa sztucznego rozm. 8 do $ruby z tbem
sze$ciokgtnym M5)
Wskazowka:
Nasadka:
Nasadka w rozmiarze 1/2*, wyrdb firmy Hazet. Specjalna modyfikacja umozliwiajgca
mocowanie wstawek z tworzywa sztucznego. Diugosc i ksztatt nasadki sprawiaja,
ze wstawka z tworzywa sztucznego trzyma sig niezawodnie. W ten sposob sita jest
optymalnie przenoszona na teb $ruby. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
T T I uniemozliwia zetknigcie si¢ metalowej nasadki z tbem $ruby szesciokatnej. Dzigki
temu nie dochodzi do korozji stykowe;..
T Sw1
' ' Wstawka z tworzywa sztucznego:
L SW Wstawka z tworzywa sztucznego do dociggania i odkrecania $rub i nakretek serii
KIPP NOVOnox hygienic. Wrazliwe, wypolerowane powierzchnie sg odpowiednio
zabezpieczone przed pozniejszg korozjg stykowa.
Wstawka z tworzywa sztucznego sktada sie ze specjalnego PETP i posiada aprobate
FDA. Wktadka jest recznie wciskana do specjalnej nasadki. Ztacze ksztattowe
oraz zacisk zapewniajg optymalne mocowanie w nasadce. Do wymiany zuzytych
wstawek z tworzywa sztucznego nie jest konieczne zadne specjalistyczne narzedzie.
W przypadku jednego momentu dociggajgcego (zgodnie z DIN dla $rub i nakretek w
A4-70, wspdtczynnik tarcia p 0,12), wkiadki z tworzywa sztucznego majg zywotnos¢
do 1000 cykli i wiecej.
Wskazowka dotyczaca planu:
A) Nasadka
] B) Wstawka z tworzywa sztucznego
KIPP Nasadki
Nr Zamowienia D D1 L T SW
K1361.1012 15,3 22 36,6 10,6 10
K1361.1112 16,6 22 37,3 10,1 1
K1361.1312 19,1 22 373 10,6 13
K1361.1612 22,9 23,6 37,1 11,3 16
K1361.1912 26,6 23 37 13,2 19
K1361.2112 29 25 36,8 12,9 21
K1361.2712 35,2 25 44,4 18,1 27
KIPP Wstawki z tworzywa sztucznego
Nr Zaméwienia L T SW Swi Odpowiedni do $rub
z tbem szesciokatnym
K1361.0704 17,4 5,5 10 7 M4
K1361.0805 18 6 11 8 M5
K1361.1006 19,5 10 13 10 M6
K1361.1308 21,5 11 16 13 M8
K1361.1610 22 13,5 19 16 M10
K1361.1812 21,5 12 21 18 M12
K1361.2416 26,5 18 27 24 M16
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Klucze oczkowe/szczekowe z nasadkami
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Materiat:
Klucze oczkowe/szczgkowe ze stali narzedziowe;.
Nasadki: AlSi1MgMn.

Przyktad zamoéwienia:

K1362.10 Klucz oczkowy/szczekowy
K1362.1007 Nasadka klucza szczekowego
K1362.11007 Nasadka klucza oczkowego

Wskazéwka:

Nasadki sg przeznaczone specjalnie do dociggania

i odkrecania pofgczen srubowych o wrazliwych
powierzchniach. Przy uzyciu zwyktego narzedzia juz
przy pierwszym dociggnieciu polerowanych $rub
powierzchnie sg na tyle uszkodzone, ze powstajg puste
przestrzenie, a proste i efektywne czyszczenie nie jest
juz mozliwe.

Nasadki gwarantujg docigganie i odkrecanie

potaczen srubowanych z konturem zewngtrznym bez
powodowania uszkodzen. Migkkie aluminium nie
pozostawia na wrazliwych powierzchniach zadnych
zadrapan ani innych uszkodzen. Przy prawidtowym

i umiejetnym stosowaniu nasadki ochronne zachowujg
trwatos$¢ na ok. 1000 cykli wymiany.

Ponadto nasadki pozwalajg skutecznie uniknaé
ryzyka korozji stykowej na potgczeniu srubowym ze
stali nierdzewnej. Dzigki wysunigtym krawedziom
mozliwe jest prawie catkowite wykluczenie nawet
niezamierzonego styku klucza ze $rubg ze stali
nierdzewnej. Nasadki ochronne wykonane sg ze stopu
aluminium EN AW 6082 i odpowiadajg normie EN 602
— aluminium in contact with food.

Dzigki specjalnej formie lub przez zastosowanie
sprezynujacego elementu zatrzaskowego nasadki
ochronne s3 pewnie mocowane w danym uchwycie
klucza. Samoczynne wypadnigcie z mocowania jest
wykluczone. Zuzyte nasadki wymienia sie recznie.

Na zapytanie:
Inne rozmiary.



Klucze oczkowe/szczekowe z nasadkami H

KIPP Klucze oczkowe/szczgkowe

Nr Zamowienia SwW A B L D
K1362.10 10 5 8 154,5 5
K1362.11 1 55 8,4 168,5 5
K1362.13 13 6,3 10 193 6
K1362.16 16 7 1,4 230,5 6
K1362.19 19 8 13,5 268,5 7
K1362.21 21 8,5 13,7 292 7
K1362.27 27 10,5 16 380 9

KIPP Nasadka do klucza szczekowego

Nr Zaméwienia Sw SW2 Al B1 L1 D1 T H
K1362.1007 10 7 9 17 19,4 2,3 5,6 8,6
K1362.1108 1 8 9 18 20,7 2,3 57 8,7
K1362.1310 13 10 10 22 23,2 3 6,7 10,7
K1362.1613 16 13 13 27 28,6 3 7,7 1,7
K1362.1916 19 16 13 30 32,5 4 8,6 12,6
K1362.2118 21 18 13 32 35 4 9 13
K1362.2724 27 24 14 40 43,8 4 10,8 15

KIPP Nasadka do klucza oczkowego

Nr Zaméwienia SW Sw2 D2 m H1
K1362.11007 10 7 16,5 8 1
K1362.11108 1 8 18 9,4 11,4
K1362.11310 13 10 21 1 13
K1362.11613 16 13 25 12,4 14,4
K1362.11916 19 16 30 14,5 16,5
K1362.12118 21 18 32 14,7 16,7
K1362.12724 27 24 41 17 19
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Stopki wahliwe w wersji Hygienic DESIGN
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Materiak:

Stopka poziomujgca i trzpien gwintowany ze stali
nierdzewnej 1.4301.

Powfoka gumowa (NBR) 85 Shore +/-5, atestowana FDA.
Uszczelka gumowa z silikonu, atestowana FDA.

Wersja:

Stopka poziomujgca, wypolerowana na wysoki polysk.
Trzpien gwintowany, niepowlekany.

Naktadka gumowa czarna.

Uszczelka gumowa niebieska.

Przyktad zamowienia:
K1303.108016X140
(podaé dtugosc¢ L3)

Wskazéwka:
Certyfikowane zgodnie z 3-A Sanitary Standard ,,88-00".

Wysoka jako$¢ powierzchni i podwojne uszczelnienie
Zwoju gwintu oraz uszczelnienie specjalne na
przegubie trzpienia stopki antywibracyjnej zapobiegaja
przywieraniu brudu i do minimum ograniczajg czas
potrzebny na czyszczenie.

Stopka antywibracyjna w stanie dostawy jest opatrzona
logiem 3-A.

Zastosowanie:

Stopka antywibracyjna jest przeznaczona specjalnie do
maszyn, instalacji i aparatéw w przemysle spozywczym,
browarniczym, mleczarskim, i farmaceutycznym.

Wyposazenie:
Podktadka uszczelniajgca Hygienic USIT® K1491.
Szedciokatna nakretka kotpakowa z kotnierzem K1493.

Wskazéwka dotyczaca planu:
1) Zakres przestawny



Stopki wahliwe w wersji Hygienic DESIGN H

KIPP Forma A
Nr Zaméwienia Forma D DI D2 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 SW  Swi Obcigzalnosé
maks. kN (tylko przy
ohcigzeniu statycznym)
K1303.108016X A 80 M16 24 25 193/243 53  114/139 79/104 60/85 45/70 140/190 13 20 20
K1303.108020X A 80 M20 30 25 193/243 53  114/139 79/104 60/85 45/70 140/190 17 26 20
K1303.108024X A 80 M24 35 25 193/243 53  114/139 79/104 60/85 45/70 140/190 20 30 20
K1303.110016X A 100 Mi16 24 28 196/246 56  117/142 79/104 60/85 45/70 140/190 13 20 25
K1303.110020X A 100 M20 30 28 196/246 56  117/142 79/104 60/85 45/70 140190 17 26 25
K1303.110024X A 100 M24 35 28 196/246 56 117/142 79/104 60/85 45/70 140/190 20 30 25
K1303.112016X A 120 M16 24 32 200/250 60 121/146 79/104 60/85 45/70 140/190 13 20 30
K1303.112020X A 120 M20 30 32 200/250 60 121/146 79/104 60/85 45/70 140/190 17 26 30
K1303.112024X A 120 M24 35 32 200/250 60 121/146 79/104 60/85 45/70 140/190 20 30 30
KIPP Forma B z naktadka mocujaca
Nr Zaméwienia Forma A D D1 D2 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 SW Swi Obcigzalno$é
maks. kN (tylko przy
obcigzeniu statycznym)
K1303.208016X140 B 54 80 Mi16 24 25 193 53 114 79 60 45 140 13 20 20
K1303.208016X190 B 54 80 Mi16 24 25 243 53 139 104 85 70 190 13 20 20
K1303.208020X140 B 54 80 M20 30 25 193 53 114 79 60 45 140 17 26 20
K1303.208020X190 B 54 80 M20 30 25 243 53 139 104 85 70 190 17 26 20
K1303.208024X140 B 54 80 M24 35 25 193 53 114 79 60 45 140 20 30 20
K1303.208024X190 B 54 80 M24 35 25 243 53 139 104 85 70 190 20 30 20
K1303.210016X140 B 69 100 Mi16 24 28 196 56 117 79 60 45 140 13 20 25
K1303.210016X190 B 69 100 M16 24 28 246 56 142 104 85 70 190 13 20 25
K1303.210020X140 B 69 100 M20 30 28 196 56 117 79 60 45 140 17 26 25
K1303.210020X190 B 69 100 M20 30 28 246 56 142 104 85 70 190 17 26 25
K1303.210024X140 B 69 100 M24 35 28 196 56 117 79 60 45 140 20 30 25
K1303.210024X190 B 69 100 M24 35 28 246 56 142 104 85 70 190 20 30 25
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Zamow teraz!

Tel. +48 71 339 21 44 polska@kipp.pl
Fax +48 71 336 22 63 www.kipp.pl

[] Katalog KipP [] Katalog KipP

ELEMENTY MANIPULACYIJNE | SYSTEMOW MOCOWANIA
ELEMENTY NORMATYWNE 3 000 proste rozwigzania
33 000 produktéw do odpowiadajgce roznorodnym
kazdego zastosowania potrzebom

Nazwisko

Dziat

E-mail

Firma

Ulica

Kod pocztowy/ miejscowosc

Telefon

Faks

KIPP POLSKA Sp. z o.0.
ul. Ostrowskiego 7 Tel. +4871339 2144 polska@kipp.pl
53-238 Wroctaw Faks +48 71 336 22 63 www.kipp.pl
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