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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Полиэтилен.
Болт из стали.

Указание:
Опора регулируемая с шестигранной площадкой. Неподвижная конструкция.

Чертежи

Обзор изделий

Опоры с шестигранником
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Обзор изделий

Номер заказа D1 H H1 L SW Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)

K0676.2006X020 M6 7 27 20 20 1,5
K0676.2006X030 M6 7 37 30 20 1,5
K0676.2006X040 M6 7 47 40 20 1,5
K0676.2006X050 M6 7 57 50 20 1,5
K0676.2008X020 M8 7 27 20 20 3
K0676.2008X030 M8 7 37 30 20 3
K0676.2008X040 M8 7 47 40 20 3
K0676.2008X050 M8 7 57 50 20 3
K0676.2506X020 M6 7,5 27,5 20 25 1,5
K0676.2506X030 M6 7,5 37,5 30 25 1,5
K0676.2506X040 M6 7,5 47,5 40 25 1,5
K0676.2506X050 M6 7,5 57,5 50 25 1,5
K0676.2508X020 M8 7,5 27,5 20 25 3
K0676.2508X030 M8 7,5 37,5 30 25 3
K0676.2508X040 M8 7,5 47,5 40 25 3
K0676.2508X050 M8 7,5 57,5 50 25 3
K0676.2510X020 M10 7,5 27,5 20 25 4
K0676.2510X030 M10 7,5 37,5 30 25 4
K0676.3008X020 M8 8 28 20 30 3
K0676.3008X030 M8 8 38 30 30 3
K0676.3008X040 M8 8 48 40 30 3
K0676.3008X050 M8 8 58 50 30 3
K0676.3010X020 M10 8 28 20 30 3
K0676.3010X030 M10 8 38 30 30 3


