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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Нержавеющая сталь 1.4305 или 1.4404

Исполнение:
Без покрытия.

Указание:
С помощью распорных колец длина резьбы фиксаторов может быть изменена
в соответствии с необходимой длиной ввинчивания (толщина стенки) в данном
конкретном случае применения.

Указание на чертеже:
1) Штифты упорные
2) Распорное кольцо

Чертежи
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Обзор изделий

Номер заказа Вид
стали

D D1 L

K0665.90811021 1.4305 8 11 2
K0665.90811031 1.4305 8 11 3
K0665.90811041 1.4305 8 11 4
K0665.90811061 1.4305 8 11 6
K0665.90811081 1.4305 8 11 8
K0665.91014021 1.4305 10 14 2
K0665.91014031 1.4305 10 14 3
K0665.91014041 1.4305 10 14 4
K0665.91014061 1.4305 10 14 6
K0665.91014081 1.4305 10 14 8
K0665.91215021 1.4305 12 15 2
K0665.91215041 1.4305 12 15 4
K0665.91215051 1.4305 12 15 5
K0665.91215061 1.4305 12 15 6
K0665.91215081 1.4305 12 15 8
K0665.91217021 1.4305 12 17 2
K0665.91217041 1.4305 12 17 4
K0665.91217051 1.4305 12 17 5
K0665.91217061 1.4305 12 17 6
K0665.91217081 1.4305 12 17 8
K0665.91621041 1.4305 16 21 4
K0665.91621051 1.4305 16 21 5
K0665.91621061 1.4305 16 21 6
K0665.91621081 1.4305 16 21 8
K0665.91621101 1.4305 16 21 10
K0665.90811022 1.4404 8 11 2
K0665.90811032 1.4404 8 11 3
K0665.90811042 1.4404 8 11 4
K0665.90811062 1.4404 8 11 6
K0665.90811082 1.4404 8 11 8
K0665.91014022 1.4404 10 14 2
K0665.91014032 1.4404 10 14 3
K0665.91014042 1.4404 10 14 4
K0665.91014062 1.4404 10 14 6
K0665.91014082 1.4404 10 14 8
K0665.91215022 1.4404 12 15 2
K0665.91215042 1.4404 12 15 4
K0665.91215052 1.4404 12 15 5
K0665.91215062 1.4404 12 15 6
K0665.91215082 1.4404 12 15 8
K0665.91217022 1.4404 12 17 2
K0665.91217042 1.4404 12 17 4
K0665.91217052 1.4404 12 17 5
K0665.91217062 1.4404 12 17 6
K0665.91217082 1.4404 12 17 8
K0665.91621042 1.4404 16 21 4
K0665.91621052 1.4404 16 21 5
K0665.91621062 1.4404 16 21 6
K0665.91621082 1.4404 16 21 8
K0665.91621102 1.4404 16 21 10


