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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Сталь или нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение:
Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.

Указание:
Пробки резьбовые с шестигранным углублением и конической резьбой
пригодны для глушения отверстий с внутренней цилиндрической резьбой.

Чертежи

Обзор изделий

Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической резьбой DIN 906

Номер заказа Сталь Номер заказа нержавеющая сталь D1 L SW

K1129.100810 K1129.200810 M8x1 8 4
K1129.101010 K1129.201010 M10X1 8 5
K1129.101215 K1129.201215 M12X1,5 10 6
K1129.101415 K1129.201415 M14X1,5 10 7
K1129.101615 K1129.201615 M16X1,5 10 8
K1129.101015 K1129.201815 M18X1,5 10 8
K1129.102015 K1129.202015 M20X1,5 10 10
K1129.102215 K1129.202215 M22X1,5 10 10
K1129.102415 K1129.202415 M24X1,5 12 12
K1129.102615 - M26X1,5 12 12
K1129.103015 - M30X1,5 12 17
K1129.103615 - M36X1,5 15 19
K1129.104215 - M42X1,5 18 22
K1129.104815 - M48X1,5 20 24
K1129.10018 K1129.2001815 R1/8 8 5
K1129.10014 K1129.2001415 R1/4 10 7
K1129.10038 K1129.2003815 R3/8 10 8
K1129.10012 K1129.2001215 R1/2 10 10
K1129.10034 K1129.2003415 R3/4 12 12
K1129.10100 K1129.2010015 R1 12 17
K1129.10114 - R1 1/4 18 22
K1129.10112 - R1 1/2 20 24
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