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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.

Исполнение:
Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.

Указание для заказа:
Продается попарно.

Указание:
Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины.
Фиксация в закрытом положении. Динамическая несущая способность
телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку
на вертикально установленную пару телескопических шин при полном
выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при
расстоянии между шинами 450 мм и касаются максимального значения при 10
000 или 80 000 циклов.

Непригодно для горизонтального монтажа.

Диапазон температур:
-20 °C - +70 °C.

Преимущества:
Фиксация в закрытом положении
Легкий ход
Высокая боковая устойчивость за счет точной направляющей

Чертежи

Обзор изделий
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Обзор изделий

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 160 кг

Номер заказа монтаж Тип изделия Грузоподъемность
пары

(80 000 циклов), кг

Грузоподъемность для пары
(10 000 циклов), кг

Вид упаковки

K1718.0300 Боковой монтаж Стандарт 120 130 1 шт. = 1 пара
K1718.0350 Боковой монтаж Стандарт 120 140 1 шт. = 1 пара
K1718.0400 Боковой монтаж Стандарт 130 150 1 шт. = 1 пара
K1718.0450 Боковой монтаж Стандарт 140 160 1 шт. = 1 пара
K1718.0500 Боковой монтаж Стандарт 140 160 1 шт. = 1 пара
K1718.0550 Боковой монтаж Стандарт 140 160 1 шт. = 1 пара
K1718.0600 Боковой монтаж Стандарт 120 150 1 шт. = 1 пара
K1718.0700 Боковой монтаж Стандарт 110 130 1 шт. = 1 пара
K1718.0790 Боковой монтаж Стандарт 100 100 1 шт. = 1 пара
K1718.0900 Боковой монтаж Стандарт 80 90 1 шт. = 1 пара
K1718.1000 Боковой монтаж Стандарт 70 80 1 шт. = 1 пара
K1718.1100 Боковой монтаж Стандарт 60 70 1 шт. = 1 пара

Номер заказа A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B H Ход
S

L

K1718.0300 26 - - - 192 224 - - - 19,1 53,1 323,5 300
K1718.0350 26 - - - 224 256 - - - 19,1 53,1 373,5 350
K1718.0400 26 - 160 192 288 320 128 160 - 19,1 53,1 423,5 400
K1718.0450 26 - 160 192 320 352 128 160 - 19,1 53,1 473,5 450
K1718.0500 26 - 192 224 384 416 160 192 - 19,1 53,1 523,5 500
K1718.0550 26 - 192 224 416 448 160 192 - 19,1 53,1 573,5 550
K1718.0600 26 - 256 288 480 512 192 256 - 19,1 53,1 623,5 600
K1718.0700 26 288 320 544 576 608 256 288 544 19,1 53,1 723,5 700
K1718.0790 26 - 352 384 672 704 320 352 384 19,1 53,1 803,5 790
K1718.0900 26 - 448 480 768 800 352 384 416 19,1 53,1 923,5 900
K1718.1000 26 448 480 512 864 896 448 480 - 19,1 53,1 1023,5 1000
K1718.1100 26 448 544 576 992 1024 448 480 512 19,1 53,1 1123,5 1100


