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Excentrické upinaci Srouby se svéracim prvkem a dorazem

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Korpus kalen a brynyrovan.
svéraci dil vytvrzeny a potazeny mosazi.

Upozornéni:

Pomoci excentrického upinaciho Sroubu se svéracim prvkem a dorazem Ize
uskutecniovat nenakladna vicenasobna upnuti s Gisporou mista.

Pfi vicenasobném upinani je mozné zadni stranu télesa vyuzit jako doraz.
Montaz zejména do drazky s B +0,05 mm. VySku uchyceni svéraciho kotouce je
mozné ménit nastavenim hloubky drazky.

Priklad pouZiti vicena ého upnuti s i ymi imi upinkami

Vykresy

12 S1

T

H1

H3

Piehled zbhozi
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[ ]
Excentrickeé upinaci srouby se sveracim prvkem a dorazem
Prehled zbozi
Objednaci cislo L L1 L2 B H H1  H2 H3 S D S1 SW  Swi Upinaci Moment utazeni
max. (upinaci sila max. Nm
dréha) (kN)
K0036.08 432 254 19 19 12,7 157 64 214 1,5 M8 1,6 5 7 8,9 28
K0036.10 54 335 254 254 114 154 97 245 1,8  M10 2 7 8 17,8 88
K0036.12 75 508 38 381 255 315 13 43 2,05 M12 2,5 10 12 26,7 135
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