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Teleskopicke liSty pIné vysunuti pro vysoké zatizeni, nosnost do 200 kg ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
Listy, kuliCkové klece ocel.
Kulicky z oceli C.

Provedeni:

LiSty galvanicky pozinkované a modfe pasivované.
Kulickové klece pozinkované.

Kulicky, kaleny.

Upozornéni:

U teleskopickych list s plnym vysuvem je zdvih rovny montazni délce, coz zarucuje
vy$Si komfort a lepSi pristupnost. PfidrZzeni v zaviené poloze. Dynamicka kapacita
zatiZzeni teleskopickych list udava maximalni zatizitelnost svisle namontovaného paru
li8t pfi vyuZiti piné vysuvné drahy. Pfi horizontalni montazi je hodnota niz8i. Uvedené
nosnosti se vztahuji na maximaini hodnotu pfi 10.000 resp. 100.000 cyklech.

Vezmeéte na védomi:
VSechny teleskopicke ity jsou testovany dle normy DIN EN 15338.

www.kipp.com - info@kipp.com 1/3



ko544 e

Teleskopicke liSty pIné vysunuti pro vysoké zatizeni, nosnost do 200 kg

Vykresy
Sr&‘
Ls
A3
A2
. Al J 32 16, ... 16 26.5x95790°
e T e T 1 S & e i S M 0 — S = T Y T S
32 \a 16|\ 16 7
0 Al
6,5x9,5/90 i o |
A3
L
Upevnéni pomoci Sroubl se zapustnou hlavou M5 (vyska hlavy 2,5 mm)
nebo eurosroubd (vySka zapustné hlavy 1,5 mm)
. 180  _
s < 200kg < 30kg
S
Piehled zbozi
Pokyny k tomuto zbozi

Upozornéni: Zde naleznete vyrobky, které brzy budou vySkrinuty ze sortimentu a specialni slevy.

Prodej po parech
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