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Rychloupinace vertikalni s tuhlovou patkou a plnym pridrznym ramenem

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Pozinkovano a pasivovano.
Plastova rukojet odolna vici oleji.

Upozornéni:

Oteviraci Uhel pfidrZzného ramene a drZadla Ize pfemisténim nebo odstranénim
dorazového koliku zmensit nebo zvétSit.

Objimka Sroubu s moznosti pfivareni.

PrisluSenstvi:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

Odkaz na vykres:
1) Polozka 1
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Rychloupinace vertikalni s uhlovou patkou a pinym pridrznym ramenem
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Piehled zbozi
Rychloupinace vertikalni s ihlovou patkou a pinym pfidrznym ramenem
Objednaci cislo Uhel rozevreni Uhel rozevreni Uhel rozevreni Uhel rozevreni Vhodné
pridrzného ramena pfidrzného ramena drzadla drzadla plastova
poloha 1 bez dorazu poloha 1 bez dorazu rukojet
K0064.0300 105° 160° 65° 90° K0100.28
Objednaciéislo A A1 A2 A3 BB1B3CCl C3 D DI E H L LiL2 M=tlacné vieteno Rucni  Pfidrzna  Pfidrzna  Upinaci  Upinaci
sila sila sila sila sila
FHN F1 N F2N F3N FAN
K0064.0300 3551 8 163551 6 82 19 17,5 6,8 8,3 24 235 143 92 51 M8x60 130 2000 3700 900 1850
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