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Pouzdra s odpruzenou kulickou a s drazkou, s tlacnym kolikem, z ﬂ‘ﬂ

nerezové oceli, se zavitovou pojistkou
Popis zbozi/obrazky produktu

ey KIPPlOCK Popis
= "
frei
Material:

Pouzdro 1.4305.
Kulitka 1.4034.
Pruzina 1.4310.

Zavitova pojistka z nylonu.

Provedeni:
Bez povrchové upravy. Tlaény Cep kaleny.

Odkaz na vykres:
L2 = cca dvé otacky zavitu

Vykresy

L2, L1205
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Piehled zbozi

Pouzdra s odpruzenou kulickou a s drazkou, s tlaénym kolikem, z nerezové oceli, se zavitovou pojistkou

Objednaci cislo D D1 H L L1 N Sila pruziny Sila pruziny Moment Moment
zacatek konec zaSroubovani vySroubovani
FiccaN F2 ccaN cca Nm ccaNm
K0324.04 M4 18 15 9 5 06 6 20 0,18 0,12
K0324.05 M5 24 2 12 6 08 6 20 0,12 0,08
K0324.06 M6 2,7 2 14 7 1 7 20 0,44 0,21
K0324.08 M8 4 2 16 8 12 15 30 1,1 0,38
K0324.10 MIO 45 25 19 9 16 20 35 1,36 0,62
K0324.12 M12 6 35 22 10 2 30 55 2,11 1,41
K0324.16 M6 85 45 24 14 25 45 100 3,95 3,05
K0324.104 M4 18 15 9 5 06 3 10 0,18 0,12
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Pouzdra s odpruzenou kulickou a s drazkou, s tlacnym kolikem, z
nerezoveé oceli, se zavitovou pojistkou
Piehled zbozi
Objednaci cislo D D1 H L L1 N Sila pruziny Sila pruziny Moment Moment
zaGatek konec zaSroubovani vySroubovani
F1ccaN F2 ccaN ccaNm cca Nm
K0324.116 M6 85 45 24 14 25 22 50 3,95 3,05
K0324.105 M5 24 2 12 6 08 3 10 0,12 0,08
K0324.106 M6 27 2 14 7 1 4 10 0,44 0,21
K0324.108 M8 4 2 16 8 1.2 7 15 11 0,38
K0324.110 M0 45 25 19 9 16 9 16 1,36 0,62
K0324.112 M12 6 35 22 10 2 14 26 2,11 1,41
K0324.208 M8 4 2 16 8 1.2 22 43 11 0,38
K0324.210 M0 45 25 19 9 16 20 54 1,36 0,62
K0324.205 M5 2,4 2 12 6 08 9 25 0,12 0,08
K0324.206 M6 27 2 14 7 1 1 25 0,44 0,21
K0324.212 M12 6 35 22 10 2 36 94 2,11 1,41
K0324.216 Mi16 85 45 24 14 25 60 110 3,99 3,05
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