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Rychloupinac horizontalni se svislou patkou a pinym pridrznym

ramenem
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Pozinkovano a pasivovano.
Plastova rukojet odolna v(ici olej.

Upozornéni:
Objimka Sroubu s moznosti pfivareni.

PrisluSenstvi:

K0100

K0101

K0102

K0103

K0106
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Piehled zbhozi

Rychloupinaé horizontalni se svislou patkou a plnym pfidrznym ramenem
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Rychloupinac horizontalni se svislou patkou a pinym pridrznym

ramenem
Prehled zbozi

Objednaci cislo Uhel rozevreni Uhel Rucni Pfidrzna Pridrzna Upinaci Upinaci Vhodné
pridrzného ramene rozevieni sila sila sila sila sila plastova
drzadla FHN FI N F2 N F3N FAN rukojet
K0073.0250 95° 80° 200 1500 3500 800 1950 K0100.28
K0073.0350 90° 75° 250 2500 5500 1150 3100 K0100.30
Objednaci éislo A Al A2 A4 B B1 B2 B3 C C1 (€2 C3 D D1 E H L L1 M=tlaéné vieteno
K0073.0250 26 42 8 26 12 6 23 6 39 175 10 175 66 83 24 82 226 82 M8x60
K0073.0350 412 59 9 2 16 8 30 8 54 24 10 22 87 10,3 30 1095 274 110 M10x80
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