Magnety valcové z AINiCo bez tolerance zalicovani

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:
Pouzdro z oceli.

Magnetické jadro AINiCo.

Provedeni:

Pouzdro pozinkované.

Upozornéni:

Stinény systém. Priimér ,D* bez tolerance zalicovani. MozZnosti upevnéni jsou

zalisovani, nataZeni za tepla nebo viepeni.

Bez snizeni pfidrzné sily Ize valcové magnety zkratit o miru "H1".

Teplotni rozsah:
max. 450 °C.

0Odkaz na vykres:
1) pfitlaéna plocha
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Prehled zbozi
Magnety valcové z AINiCo bez tolerance zalicovani
Objednaci ¢islo D H H1 Pridrzna
sila
N
K0546.01 6 20 12 15
K0546.02 8 20 1 35
K0546.03 10 20 10 7
K0546.04 13 20 9 10
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Magnety valcové z AINiCo bez tolerance zalicovani

Prehled zbozi

Objednaci cislo D H H1 Pfidrzna
sila
N

K0546.05 16 20 5 18
K0546.06 20 25 6 42
K0546.07 25 35 10 96
K0546.08 32 40 8 180
K0546.09 40 50 10 240
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