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Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:

Pozinkovano a pasivovano.

Posuvna ty¢, vodici téleso a pfitlaény Sroub, fosfatované.
Platova rukojet odolné viici oleji.

Upozornéni:

UpinaCe Ize aretovat jak v oteviené, tak v uzaviené poloze drzadla. Proto je Ize pouzit
jak na tlak, tak i na tah.

S dodavanou montazni matici mohou byt upinaée namontované v libovolném
natoceni.

PrisluSenstvi:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
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Piehled zbozi
Upinace s posuvnou tyéi s konzolou
Objednaci éislo Uhel Rucni Pfidrzna Upinaci Vhodné
rozevieni sila sila sila plastova
drZadla FHN F2N F1 N rukojet
K0084.0250 190° 170 2500 1500 K0100.23
K0084.0450 185° 180 4000 2000 K0100.30
Objednaci cislo Al A2 B B1 B2 Ci1 D D1 H L L1 L2 L3 M M1 R S1 Zdvih
S
K0084.0250 23 13 30 575 42 25 65 111 85 136 525 14 12 M6x25 M20x1,5 60 4 32
K0084.0450 30 18 30 64 45 30 85 16 120 173 60 17 20 M10x50 M24x1,5 N 5 38
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