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Upinace s posuvnou tyci s konzolou ﬁqt

Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel.

Provedeni:

Pozinkovano a pasivovano.

Posuvna ty¢ a pfitlaény Sroub, fosfatovany.
Nerezova ocel bez povrchové Gpravy
Plastova rukojet odolna viici oleji.

Upozornéni:

Upinac Ize aretovat jak v oteviené, tak v uzaviené poloze drzadla. Proto je Ize pouZit
jak na tlak, tak i na tah.

S dodavanou montazni matici mohou byt upina¢e namontované v libovolném
natoceni.

U provedeni K0085.0100 je soucasti dodavky i neoprenovy dil.

Provedeni K0085.0100N, K0085.0200N a K0085.0400N jsou bez konzoly.

Prisluenstvi:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

Odkaz na vykres:
1) U verze K0085.0400 musi byt konzola namontovana ve sméru posuvné tyce.
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Piehled zbozi
Upinace s posuvnou ty¢i s konzolou
Objednaci ¢islo Material Uhel Rucni Pfidrzna Upinaci Vhodné
zakladni rozevieni sila sila sila plastova
téleso drZadla FHN F2N FIN rukojet
K0085.0100 ocel 190° 40 1000 500 K0100.22
K0085.0200 ocel 190° 50 2000 2000 K0100.28
K0085.0400 ocel 190° 150 4000 2500 K0100.30
K0085.0100N nerezova ocel 190° 40 1000 500 K0100.22
K0085.0200N nerezova ocel 190° 50 2000 2000 K0100.28
K0085.0400N nerezova ocel 190° 150 4000 2500 K0100.30
Objednaci ¢islo Material Al A2 B Bl B2 B3 C1 D D1 H L L1 L2 L3 L4 M M1 S1 R Zdvih
zakladni S
téleso
K0085.0100 ocel 20 135 18 44 - 25 28 52 10 98 69 34 10 15 23  M6x25 M16x1,5 4 70 20
K0085.0200 ocel 23 13 30 57 42 28 34 6,5 12 147 108 53 12 25 41 M8x40 M20x1,5 4 112 40
K0085.0400 ocel 30 18 30 64 45 38 30 85 16 160 175 88 17 35 71  M10x50 M24x1,5 5 130 68
K0085.0100N nerezova ocel - - - - - 252 - 10 - 69 34 10 15 23  M6x25 M16x1,5 - 70 -
K0085.0200N nerezova ocel - - - - - 2825 - 12 - 108 53 12 25 M1 M8x40 M20x1,5 - 112 40
K0085.0400N nerezova ocel - - - - - 38 3 - 16 - 175 88 17 35 71 M10x50 M24x1,5 - 130 68
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