Upinace s posuvnou tyéi bez konzoly ﬁ‘l‘

Popis zbozi/obrazky produktu
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Material:
Ocel.

Provedeni:

Pozinkovano a pasivovano.

Posuvna ty¢, vodici téleso a pfitlacny Sroub, fosfatované.
Platova rukojet odoIné vici oleji.

Upozornéni:

UpinaCe Ize aretovat jak v oteviené, tak v uzaviené poloze drzadla. Proto je Ize pouzit
jak na tlak, tak i na tah.

S dodavanou montazni matici mohou byt upinaée namontované v libovolném
natoceni.

PrisluSenstvi:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
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Upinace s posuvnou tyci bez konzoly
Piehled zbozi
Upinace s posuvnou tyéi bez konzoly
Objednaci ¢islo Uhel Rucni Pridrzna Upinaci Vhodné
rozevieni sila sila sila plastova
drzadla FHN F2N F1 N rukojet
K0086.0350 185° 110 3500 1500 K0100.28
K0086.0550 185° 140 5500 1600 K0100.30
K0086.0750 185° 160 7500 1600 K0100.33
Objednaci ¢islo B3 C1 D1 D2 H L L1 L2 L3 L4 M M1 R Zdvih
S
K0086.0350 20,5 9,5 10 19 106,5 123 49 16 18 33 M6x25 M16x1,5 97 25
K0086.0550 245 12 13 24 130 159 60 20 30 40 M8x40 M20x1,5 118 38
K0086.0750 31 14,2 16 28,5 149 235 93 23 40 70 M10x50 M24x1,5 135 67
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