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Pritlaéné Srouby s navulkanizovanymi tlaénymi opérkami z neoprenu

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:
Sroub, podlozky a matice z oceli.
Tlacné opérky z neoprenu.

Provedeni:
Sroub a podlozky pozinkovany, matice brynyrovany.

Upozornéni:

Pritlacné Srouby K0103.04032 jsou dodavény s jednou matici.
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Piehled zbozi
Pritlacéné Srouby s navulkanizovanymi tlaénymi opérkami z neoprenu
Objednaci éislo M L L1 D D1
K0103.04032 M4 32 10 8 12
K0103.05038 M5 38 1 15 14
K0103.06045 M6 44 14 10 16
K0103.08065 M8 63 19 13 19
K0103.10085 M10 85 26 15 24
K0103.12100 M12 100 26 25 31
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