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Upinaci paky s vnitinim zavitem, 20 stupiit

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocelové &asti tfidy pevnosti 5.8.
Plastova kulova koncovka, ¢erna.

Provedeni:
Potazeno umélou hmotou s jemnou strukturou, ¢erné.

Na vyzadani:
DalSi vnitini zavity a nadstandardni provedeni.
Rozméry "H1" a "A" je mozné za pfiplatek dodat i v jinych délkach.
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Upinaci paky s vnitrnim zavitem, 20 stupnu
Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni X T A A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Pocet
zubli
K0108.1081 20° M8 14 88 15 16 24 25 10 44,5 45 37 58,5 49,5 22
K0108.1101 20° M10 14 88 15 16 24 25 10 445 45 37 58,5 49,5 22
K0108.2101 20° M10 17 106 15 19 28 32 12 51,5 55 42 68,5 57,5 24
K0108.2121 20° M2 17 106 15 19 28 32 12 51,5 55 42 68,5 57,5 24
K0108.3121 20° M12 23 128,5 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0108.3161 20° M16 23 128,5 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0108.4161 20° Mi6 27 128,5 15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 89,5 76,5 36
K0108.4201 20° M20 27 128,5 15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 89,5 76,5 36
K0108.4241 20° M24 27 128,5 15 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 89,5 76,5 36
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