Upinaci paka z nerezove oceli, s vnéjSim zavitem, se zavitovou viozkou z

nerezové oceli
Popis zbozi/obrazky produktu

e

Rost
frei

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
Ovladaci tchyt z nerezové oceli 1.4308.
Ostatni ocelové ¢asti z nerezové oceli 1.4305.

Provedeni:
Ovladaci tchyt z nerezové oceli, elektrolyticky leStény.
Ocelové Gasti, lesklé.

Upozornéni:
Pfi L = 60 mm ¢ini délka zavitu 60 mm.

Na vyzadani:

Dal$i vnéjsi zavity, délky Sroubl a nadstandardni provedenti.
Rozmér "H1" je moZné za pfiplatek dodat i v jinych délkach.

0Odkaz na vykres:
1) Zaoblené ukonCeni zavitu podle DIN EN ISO 4753

Kinn
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Prehled zbozi
Svéraci paky nerezové s vnéjSim zavitem
Objednaci Gislo Materil Velikost X D DI D2 H Hl H3 Hd A Al Pocet L
zakladni zubi
téleso
K0121.1110X25 nerezova ocel 1 Mi0 19 28 20 405 12 65 685 83 107 24 25
K0121.1110X30 nerezova ocel 1 MIO 19 28 20 405 12 65 685 83 107 24 30
K0121.1110X40 nerezova ocel 1 MIO 19 28 20 405 12 65 685 83 107 24 40
K0121.1110X50 nerezova ocel 1 MIO 19 28 20 405 12 65 685 83 107 24 50
K0121.1110X60 nerezova ocel 1 MIO 19 28 20 405 12 65 685 83 107 24 60
K0121.1112X25 nerezova ocel 1 Mi2 19 28 20 405 12 65 685 83 107 24 25
K0121.1112X30 nerezové ocel 1 M2 19 28 20 405 12 65 685 83 107 24 30
K0121.1112X40 nerezova ocel 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 40
K0121.1112X50 nerezova ocel 1 Mi2 19 28 20 405 12 65 685 83 107 24 50
K0121.1112X60 nerezova ocel 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 60
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