
K0781
Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli
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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Koncovky madla nerez 1.4308.
Spojovací trubka z umělé hmoty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFK).

Provedení:
Koncovky madla leštěné.
Spojovací trubka z plastu CFK, bezbarvě lakovaná.

Upozornění:
K připevnění trubkových úchytek lze použít nerezové válcové šrouby DIN EN ISO
4762.

Výkresy

Přehled zboží

Trubková madla z plastu s uhlíkovými vlákny

Objednací číslo A B B1 D D1 H H1 L L1 T Nosná síla
N

K0781.250251 250 34,8 41,6 M6 25 64 51 301 198 20 1000
K0781.300251 300 34,8 41,6 M6 25 64 51 351 248 20 1000
K0781.350251 350 34,8 41,6 M6 25 64 51 401 298 20 1000
K0781.350351 350 47,7 55 M6 35 84 66 424 286 20 1000
K0781.400351 400 47,7 55 M6 35 84 66 474 336 20 1000
K0781.450351 450 47,7 55 M6 35 84 66 524 386 20 1000


