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Upinaci paka z nerezové oceli, s vnitfnim zavitem, se zavitovou viozkou z ﬂ‘ﬂ

nerezové oceli
Popis zbozi/obrazky produktu

e Popis
& "
frei
Material:

Ovladaci tchyt z presného odlitku 1.4308.
Ostatni ocelové ¢asti 1.4305.

Provedeni:
Ovladaci Uchyt, elektrolyticky leSténé nebo piskované.
Ocelové Gasti bez povrchové Upravy.

Na vyzadani:
DalSi vnitfni zavity a nadstandardni provedeni.
Rozmér "H1" je mozné za pfiplatek dodat i v jinych délkach.

uvolnéni vytazenim
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Upinaci paka z nerezove oceli, s vnitinim zavitem, se zavitovou viozkou z
nerezoveé oceli
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Piehled zbozi
Svéraci paky nerezové s vnitfnim zavitem
Objednaci éislo Barva Velikost X A Al B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Pocet
zakladniho zubli
télesa
K0124.104 elektrolyticky leSténo 1 M4 40 47 7 10 13 14 245 4 145 31 34 9 16
K0124.105 elektrolyticky leSténo 1 M5 40 47 7 10 13 14 245 4 145 31 34 9 16
K0124.106 elektrolyticky leSténo 1 M6 40 47 7 10 13 14 245 4 145 31 34 9 16
K0124.206 elektrolyticky leSténo 2 M6 65 745 10 135 185 19 285 6,5 175 425 455 12 20
K0124.208 elektrolyticky leSténo 2 M8 65 745 10 135 185 19 285 65 175 425 455 12 20
K0124.308 elektrolyticky leSténo 3 M8 8 91 11 16 21 22 37 10 24 545 585 14 22
K0124.310 elektrolyticky leSténo 3 M10 80 91 11 16 21 22 37 10 24 545 585 14 22
K0124.410 elektrolyticky leSténo 4 M0 95 109 13 19 27 2715 43 10 27 63 675 17 24
K0124.412 elektrolyticky leSténo 4 M12 95 109 13 19 27 275 43 10 27 63 675 17 24
K0124.512 elektrolyticky leSténo 5 M12 110 126 15 23 31 32 49 12 315 73 775 23 26
K0124.516 elektrolyticky leSténo 5 Mi6 110 126 15 23 31 32 49 12 315 73 775 23 26
K0124.104153 piskovano 1 M4 40 47 7 10 13 14 245 4 145 31 34 9 16
K0124.105153 piskovano 1 M5 40 47 7 10 13 14 245 4 145 31 34 9 16
K0124.106153 piskovano 1 M6 40 47 7 10 13 14 245 4 145 31 34 9 16
K0124.206153 piskovano 2 M6 65 745 10 135 185 19 285 6,5 175 425 455 12 20
K0124.208153 piskovano 2 M8 65 745 10 135 185 19 285 6,5 175 425 455 12 20
K0124.308153 piskovano 3 M8 8 91 11 16 21 22 37 10 24 545 585 14 22
K0124.310153 piskovano 3 M0 80 91 11 16 21 22 37 10 24 545 585 14 22
K0124.410153 piskovano 4 M10 95 109 13 19 27 275 43 10 27 63 67,5 17 24
K0124.412153 piskovano 4 M12 95 109 13 19 27 275 43 10 27 63 675 17 24
K0124.512153 piskovano 5 M12 110 126 15 23 31 32 49 12 315 73 775 23 26
K0124.516153 piskovano 5 M16 110 126 15 23 31 32 49 12 315 73 775 23 26
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Upinaci paka z nerezové oceli, s vnitfnim zavitem, se zavitovou viozkou z ﬁ‘ﬂ

nerezove oceli
Piehled zbozi
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