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Krizove uchytky podobne jako DIN 6335 z nerezove oceli, provedeni D,
zavit vyvrtany
Popis zbozi/obrazky produktu
Popis
Material:
Nerezova ocel 1.4308.
Provedeni:
brouSeno a leSténo nebo piskovano.
Na vyzadani:
Kfizové ovladaci matice nerezové s vnéjSim zavitem.
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Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni Povrch D D1 D2 D6 H H3 T
zékladniho
télesa
K0146.4032062 D leStény M6 32 12 6,4 21 10 11
K0146.4040082 D lestény M8 40 14 8,4 26 14 14
K0146.4050102 D lestény M10 50 18 10,5 34 20 18
K0146.4063122 D lestény M12 63 20 13 42 25 2
K0146.4032063 D piskovano M6 32 12 6,4 2110 11
K0146.4040083 D piskovano M8 40 14 8,4 26 14 14
K0146.4050103 D piskovano M10 50 18 10,5 34 20 18
K0146.4063123 D piskovano M12 63 20 13 42 25 2
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