Hvézdicové ovladaci matice podie DIN 6336, z hliniku

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Hlinik.

Zavitovy kolik z nerezové oceli 1.4305.
Pficny kolik z nerezové oceli 1.4310.

Provedeni:
Omilano nebo brouseno a lesténo.
Zavitovy kolik a pfiény kolik bez povrchové dpravy.

Na vyzadani:
Hvézdicové ovladaci matice jako polotovar (neomilané).

Odkaz na vykres:

Provedeni A: polotovar

Provedeni B: prlichozi otvor
Provedeni C: slepy otvor
Provedeni D: vyvrtany zavit
Provedeni E: slepa dira se zavitem
Provedeni L: vnéjSi zavit

Vykresy
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Prehled zbozi
Hvézdicové ovladaci matice podle DIN 6336, z hliniku
Objednaci ¢islo Provedeni Povrch D D1 D2 D6 H H3 L T T
zékladniho
télesa
K0149.14008 A hladce vyleSténo 40 14 26 13 - -
K0149.15010 A hladce vyleSténo 50 18 34 17 - -
K0149.16312 A hladce vyleSténo 63 20 42 21 - -
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Hvezdicove ovladaci matice podle DIN 6336, z hliniku
Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni Povrch D D1 D2 D6 H H3 L T T
zékladniho
télesa
K0149.18016 A hladce vylesténo - 80 25 - 52 25 - - -
K0149.24008 B hladce vyleSténo 8 40 14 - 25 13 - - -
K0149.25010 B hladce vyleSténo 10 50 18 - 32 17 - - -
K0149.26312 B hladce vylesténo 12 63 20 - 40 21 - - -
K0149.28016 B hladce vyleSténo 16 80 25 - 50 25 - - -
K0149.240082 B leStény 8 40 14 - 25 13 - - -
K0149.250102 B lestény 10 50 18 - 32 17 - - -
K0149.263122 B leStény 12 63 20 - 40 21 - - -
K0149.280162 B leStény 16 80 25 - 50 25 - - -
K0149.34008 C hladce vylesténo 8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0149.35010 C hladce vyleSténo 10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0149.36312 C hladce vyleSténo 12 63 20 - 40 21 - 22 25
K0149.38016 C hladce vylesténo 16 80 25 - 50 25 - 28 32
K0149.340082 C leStény 8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0149.350102 C leStény 10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0149.363122 C leStény 12 63 20 - 40 21 - 22 25
K0149.380162 C leStény 16 80 25 - 50 25 - 28 32
K0149.44008 D hladce vylesténo M8 40 14 8,4 25 13 - 12 -
K0149.45010 D hladce vyleSténo M10 50 18 10,5 32 17 - 16 -
K0149.46312 D hladce vyleSténo M12 63 20 13 40 21 - 20 -
K0149.48016 D hladce vyleSténo M16 80 25 17 5 25 - 30 -
K0149.440082 D leStény M8 40 14 8,4 25 13 - 12 -
K0149.450102 D leStény M10 50 18 10,5 32 17 - 16 -
K0149.463122 D leStény M12 63 20 13 40 21 - 20 -
K0149.480162 D leStény M16 80 25 17 50 25 - 3 -
K0149.54008 E hladce vyleSténo M8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0149.55010 E hladce vyleSténo M10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0149.56312 E hladce vyleSténo M12 63 20 - 40 21 - 22 25
K0149.58016 E hladce vylesténo M16 80 25 - 50 25 - 28 32
K0149.540082 E leStény M8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0149.550102 E leStény M10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0149.563122 E leStény M12 63 20 - 40 21 - 2 25
K0149.580162 E leStény M16 80 25 - 50 25 - 28 32
K0149.64008X20 L hladce vyleSténo M8 40 14 - 25 - 20 - -
K0149.64008X25 L hladce vyleSténo M8 40 14 - 25 - 25 - -
K0149.64008X30 L hladce vylesténo M8 40 14 - 25 - 30 - -
K0149.64008X40 L hladce vyleSténo M8 40 14 - 25 - 40 - -
K0149.65010X25 L hladce vyleSténo M10 50 18 - 32 - 25 - -
K0149.65010X30 L hladce vyleSténo M10 50 18 - 32 - 30 - -
K0149.65010X50 L hladce vyleSténo M10 50 18 - 32 - 50 - -
K0149.65010X40 L hladce vyleSténo M10 50 18 - 32 - 40 - -
K0149.66312X30 L hladce vylesténo M12 63 20 - 40 - 30 - -
K0149.66312X40 L hladce vyleSténo M12 63 20 - 40 - 40 - -
K0149.66312X50 L hladce vyleSténo M12 63 20 - 40 - 5 - -
K0149.66312X60 L hladce vylesténo M12 63 20 - 40 - 60 - -
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