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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Nerezová ocel 1.4301 nebo hliník.

Provedení:
Leštěno.

Výkresy

Přehled zboží

Objednací číslo Provedení Typ provedení Materiál
základní
těleso

Ocelový
klíč

D D1 D6 H T

K0650.316043 K s lícovaným otvorem nerezová ocel 1.4301 6 16 8 15 10
K0650.320053 K s lícovaným otvorem nerezová ocel 1.4301 8 20 12 18 12
K0650.325063 K s lícovaným otvorem nerezová ocel 1.4301 10 25 15 22,5 16
K0650.332083 K s lícovaným otvorem nerezová ocel 1.4301 12 32 18 29 20
K0650.340103 K s lícovaným otvorem nerezová ocel 1.4301 16 40 22 37 25
K0650.350123 K s lícovaným otvorem nerezová ocel 1.4301 20 50 28 46 32
K0650.316042 K s lícovaným otvorem hliník - 6 16 8 15 10
K0650.320052 K s lícovaným otvorem hliník - 8 20 12 18 12
K0650.325062 K s lícovaným otvorem hliník - 10 25 15 22,5 16
K0650.332082 K s lícovaným otvorem hliník - 12 32 18 29 20
K0650.340102 K s lícovaným otvorem hliník - 16 40 22 37 25
K0650.350122 K s lícovaným otvorem hliník - 20 50 28 46 32


