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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Duroplast PF 31, černý.

Provedení:
Leštěno do vysokého lesku.

Na vyžádání:
* Tato provedení je možno za příplatek dodat v tmavě červené barvě.

Výkresy

Přehled zboží

Objednací číslo Provedení Barva
základního

tělesa

D D1 D6 H T

K0159.11604 C černá M4 16 8 15 6
K0159.11605 C černá M5 16 8 15 7,5
K0159.11606 C černá M6 16 8 15 9
K0159.12005 C černá M5 20 12 18 7,5
K0159.12006 C černá M6 20 12 18 9
K0159.12506 C černá M6 25 15 23 9
K0159.12508 C černá M8 25 15 23 12
K0159.13008 C černá M8 30 16 28 12
K0159.13208 C černá M8 32 18 29 12
K0159.13210 C černá M10 32 18 29 15
K0159.13508 C černá M8 36 17 33 18
K0159.13510 C černá M10 36 17 33 15
K0159.14008 C černá M8 40 20 37,5 12
K0159.14010 C černá M10 40 20 37,5 15
K0159.14012 C černá M12 40 20 37,5 18
K0159.14510 C černá M10 45 20 43 15
K0159.14512 C černá M12 45 20 43 18
K0159.15010 C černá M10 50 22 48 15
K0159.15012 C černá M12 50 28 48 18
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Přehled zboží

Objednací číslo Provedení Barva
základního

tělesa

D D1 D6 H T

K0159.116041 C červená M4 16 8 15 6
K0159.116051 C červená M5 16 8 15 7,5
K0159.120051 C červená M5 20 12 18 7,5
K0159.120061 C červená M6 20 12 18 9
K0159.125061 C červená M6 25 15 23 9
K0159.125081 C červená M8 25 15 23 12
K0159.130081 C červená M8 30 16 28 12
K0159.132081 C červená M8 32 18 29 12
K0159.140081 C červená M8 40 20 37,5 12
K0159.135101 C červená M10 36 17 33 15
K0159.140101 C červená M10 40 20 37,5 15
K0159.150101 C červená M10 50 22 48 15
K0159.150121 C červená M12 50 28 48 18


