Diskovita ovladaci kola podobna DIN 950 z hliniku

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ovladaci kolo z hliniku.

Provedeni:

Vénec kola vysoustruzen a vylestén.

Na vyzadani:

Naboje s vnitfnim ¢tyfthranem nebo ovladaci kola potazena plastem.
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Piehled zbozi
Diskovita ovladaci podobna podle DIN 950 z hliniku
Objednaci ¢islo Provedeni 1 D1 D2 D3 L1 L3 B3 T
K0163.0080X10 kalibrovany otvor 80 10H7 25 16 30 - -
K0163.0080X12 kalibrovany otvor 80 12H7 25 16 30 - -
K0163.0100X10 kalibrovany otvor 100 10H7 28 17 31 - -
K0163.0100X12 kalibrovany otvor 100 12H7 28 17 31 - -
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Diskovita ovladaci kola podobna DIN 950 z hliniku

Prehled zbozi

Objednaci ¢islo Provedeni 1 D1 D2 D3 L1 L3

K0163.0120X12 kalibrovany otvor 120 12H7 27 18 30

K0163.0120X14 kalibrovany otvor 120 14H7 27 18 30

K0163.0160X14 kalibrovany otvor 160 14H7 34 20 40

K0163.0160X16 kalibrovany otvor 160 16H7 34 20 40

K0163.0200X18 kalibrovany otvor 200 18H7 40 24 44

K0163.0200X22 kalibrovany otvor 200 22H7 40 24 44

K0163.0250X22 kalibrovany otvor 250 22H7 49 28 61

K0163.0250X26 kalibrovany otvor 250 26H7 49 28 61

K0163.0280X24 kalibrovany otvor 280 24H7 51 30 38

K0163.0280X28 kalibrovany otvor 280 28H7 51 30 38

K0163.0360X28 kalibrovany otvor 360 28H7 63 35 73 -
K0163.0360X32 kalibrovany otvor 360 32H7 63 35 73 -
K0163.1080X10 licovany otvor s drazkou 80 10H7 25 16 30 3 11,4
K0163.1080X12 licovany otvor s drazkou 80 12H7 25 16 30 4 13,8
K0163.1100X10 licovany otvor s drazkou 100 10H7 28 17 3 3 11,4
K0163.1100X12 licovany otvor s drazkou 100 12H7 28 17 3 4 13,8
K0163.1120X12 licovany otvor s drazkou 120 12H7 27 18 30 4 13,8
K0163.1120X14 licovany otvor s drazkou 120 14H7 27 18 30 5 16,3
K0163.1160X14 licovany otvor s drazkou 160 14H7 34 20 40 5 16,3
K0163.1160X16 licovany otvor s drazkou 160 16H7 34 20 40 5 18,3
K0163.1200X18 licovany otvor s drazkou 200 18H7 40 24 44 6 20,8
K0163.1200X22 licovany otvor s drazkou 200 22H7 40 24 44 6 24,8
K0163.1250X22 licovany otvor s drazkou 250 22H7 49 28 61 6 24,8
K0163.1250X26 licovany otvor s drazkou 250 26H7 49 28 61 8 29,3
K0163.1280X24 licovany otvor s drazkou 280 24H7 51 30 38 8 27,3
K0163.1280X28 licovany otvor s drazkou 280 28H7 51 30 38 8 31,3
K0163.1360X28 licovany otvor s drazkou 360 28H7 63 35 73 8 31,3
K0163.1360X32 licovany otvor s drazkou 360 32H7 63 35 73 10 35,3
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