Prepinaci paky ploché s vnitinim zavitem
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocelové Casti tfidy pevnosti 5.8.
Kulové koncovky duroplast PF 31, Gerny.

Provedeni:
Brynyrovano.

Upozornéni:
Prepinaci paky ploché Ize pouzit k jednoduchému upinani, resp. pfepinani. K tomu je
zapottebi dostatek prostoru, aby bylo mozné pakou otogit o 360°.

Na vyzadani:
0dliné vnitini zavity, licované otvory a vnitfni hvézdice.
Rozmér A je mozné za pfiplatek dodat i v jinych délkach.
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Prehled zbozi
Objednaci ¢islo Druh upevnéni X A=Délka drzadla Al D DI D2 H H1 H2
K0177.206 vnitfni zavit M6 75 15 25 8 20 14 22 8,5
K0177.208 vnitfni zavit M8 75 15 25 8 20 14 22 8,5
K0177.210 vnitini zavit M10 75 15 25 8 20 14 22 8,5
K0177.212 vnitni zavit M12 100 15 33 10 25 17 27 10
K0177.216 vnitfni zavit M16 100 15 33 10 25 17 27 10
K0177.220 vnitni zavit M20 128 15 41 12 30 20 36 11,5
K0177.224 vnitni zavit M24 128 15 41 12 30 20 36 11,5
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