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Trubkové tchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

e Popis
Rost P
froei
Material:

Spojovaci trubka nerezova oce 1.4301.

patky madla presny odlitek G 4581.

Upeviiovaci material nerezova ocel 1.4301.

Svérny a tésnici krouzek ze silikonkaucuku v kvalité pouZitelné pro styk
s potravinami Dlouhodobé odolné proti teploté od -60 °C az do +200 °C.

Provedeni:
Spojovaci rameno jemné vybrouseno.
Patky ramene otryskany a polomatné elektrolyticky leStény.

Upozornéni:

Univerzalné pouzitelna spojovatelnd trubkova madla z nerezové oceli. Spojeni trubky
s patkou je vodotésné. Dodatecné upnuti trubky zavitovym kolikem s vnitfnim
Sestihranem. Pro Sroubové upevnéni vpiedu nebo vzadu. Snadné Cisténi, zviasté
vhodné pro potravinarsky primysl.

Montaz:
Ze strany obsluhy.
Vykresy
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Prehled zbozi
Trubkova madla nerezova
Objednaci cislo A B D H L Nosna sila
N
K0652.200301 200 48 M8x25 80 225 1000
K0652.250301 250 48 M8x25 80 275 1000
K0652.300301 300 48 M8x25 80 325 1000
K0652.350301 350 48 M8x25 80 375 1000
K0652.400301 400 48 M8x25 80 425 1000
K0652.500301 500 48 M8x25 80 525 1000
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Prehled zbozi
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