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Trmenove uchyty z hliniku, s plastovym trubkovym drzakem
Popis zbozi/obrazky produktu
Popis
Material:
Drzaky ramena a koncové krytky z vyztuzeného polyamidu.
Spojovaci trubka z aluminia EN AW-6060.
Provedeni:
Spojovaci rameno jemné brouSeno a ¢erné, resp. pfirodné eloxovano.
Drzaky ramena a koncové krytky polomatné ¢erné s jemné strukturovanym
povrchem.
Upozornéni:
Pevného spojeni drzak(i ramene s vlastnim ramenem je dosaZzeno pouzitim
jednostranné nytovaci matice.
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Prehled zbozi
Trubkova madla
Objednaci Cislo Barva A B D H L Nosna sila
zékladniho N
télesa
K0224.200061 ¢erné eloxovano 200 30 M6 75 288 800
K0224.250061 gerné eloxovéno 250 30 Mé 75 338 800
K0224.300061 ¢erné eloxovano 300 30 M6 75 388 800
K0224.400061 cerné eloxovano 400 30 M6 75 488 800
K0224.500061 gerné eloxovéno 50 30 M6 75 588 800
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Trmenove uchyty z hliniku, s plastovym trubkovym drzakem

Piehled zbozi
Objednaci Cislo Barva A B D H L Nosna sila

zékladniho N
télesa
K0224.200063 pfirodné eloxovano 200 30 M6 75 288 800
K0224.250063 pfirodné eloxovano 250 30 M6 75 338 800
K0224.300063 pfirodné eloxovano 300 30 M6 75 388 800
K0224.400063 pfirodné eloxovano 400 30 M6 75 488 800
K0224.500063 pfirodné eloxovano 500 30 M6 75 588 800
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