k0232 ,
Profilové tchyty z hliniku, ryhované ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis
Material:
Hlinikovy profil EN AW-6060.
Provedeni:
Hlinikovy profil vybrouseny do hladka, matovany a v pfirodni barvé nebo ¢erné
/ eloxovany.
£ v//
- Na vyzadani:
Libovolné provedeni délek.
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Piehled zbhozi

Profilovana madla
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Profilové uchyty z hliniku, ryhované
Piehled zbozi
Objednaci cislo Barva Provedeni A D H L T Nosna sila
zékladniho N
télesa
K0232.10301 pfirodné eloxovano A 30 M4 16 45 22 200
K0232.10302 cerné eloxovano A 30 M4 16 45 22 200
K0232.10451 pfirodné eloxovano A 45 M4 16 60 22 200
K0232.10452 cerné eloxovano A 45 M4 16 60 22 200
K0232.10701 pfirodné eloxovano A 70 M4 16 85 22 200
K0232.10702 ¢erné eloxovano A 70 M4 16 85 22 200
K0232.10901 pfirodné eloxovano A 90 M4 16 105 22 200
K0232.10902 cerné eloxovano A 90 M4 16 105 22 200
K0232.11051 pfirodné eloxovano A 105 M4 16 120 22 200
K0232.11052 cerné eloxovano A 105 M4 16 120 22 200
K0232.11201 pfirodné eloxovano A 120 M4 16 135 22 200
K0232.11202 ¢erné eloxovano A 120 M4 16 135 22 200
K0232.20301 pfirodné eloxovano B 30 M4 26 45 25 200
K0232.20302 ¢erné eloxovano B 30 M4 26 45 25 200
K0232.20451 pfirodné eloxovano B 45 M4 26 60 25 200
K0232.20452 cerné eloxovano B 45 M4 26 60 25 200
K0232.20701 prirodné eloxovano B 70 M4 26 85 25 200
K0232.20702 ¢erné eloxovano B 70 M4 26 85 25 200
K0232.20901 pfirodné eloxovano B 90 M4 26 105 25 200
K0232.20902 ¢erné eloxovano B 90 M4 26 105 25 200
K0232.21051 pfirodné eloxovano B 105 M4 26 120 25 200
K0232.21052 cerné eloxovano B 105 M4 26 120 25 200
K0232.21201 prirodné eloxovano B 120 M4 26 135 25 200
K0232.21202 cerné eloxovano B 120 M4 26 135 25 200
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