Tfmenové uchyty z hliniku, zalomené, s hlinikovym ramenem uchytu

Popis zbozi/obrazky produktu

‘ Popis
Material:
‘v Koncovky madla lisované z hliniku EN AW-6060.
g VlozZka koncovky z vyztuzeného termoplastu.

Q Spojovaci rameno EN AW-6060.

Provedeni:
Koncovky madel matné ¢erné eloxované.
VloZky koncovek Cerné.

Kinn

Spojovaci rameno jemné vybrouSené a eloxované resp. komaxitované nebo opatieno

ryhovanym umeélohmotnym Cernym potahem.

Upozornéni:

U vyobrazenych komponent( dodavame jednak kompletni madla, ale i

prfedmontované tchytné a spojovaci koncovky, a to k zakaznikem udanému typu

spojovaciho ramene.

Spojeni madla s koncovkami je vodotésné a absolutné pevné.

Na vyzadani:
Podpéry pro vétsi délku trubek.

Odkaz na vykres:
1) Vlozky koncovek

Vykresy

15 A

N
|
7g30x1,5

Piehled zbozi

Trubkova madla zalomena

Objednaci éislo Barva A B D H L Nosna sila
zakladniho N
télesa
K0132.2001 pfirodné eloxovano 200 615 M8 665 225 1000
K0132.2501 pfirodné eloxovano 250 615 M8 665 275 1000
K0132.3001 prirodné eloxovano 300 61,5 M8 66,5 325 1000
K0132.3501 pfirodné eloxovano 3%0 615 M8 665 375 1000
K0132.4001 pfirodné eloxovano 400 615 M8 665 425 1000
K0132.5001 prirodné eloxovano 500 61,5 M8 66,5 525 1000
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(
Trmenove uchyty z hliniku, zalomené, s hlinikovym ramenem uchytu
Piehled zbozi
Objednaci cislo Barva A B D H L Nosna sila
zékladniho N
télesa
K0132.6001 pfirodné eloxovano 600 61,5 M8 66,5 625 1000
K0132.2002 ¢erné eloxovano 200 61,5 M8 66,5 225 1000
K0132.2502 cerné eloxovano 250 615 M8 665 275 1000
K0132.3002 cerné eloxovano 300 61,5 M8 66,5 325 1000
K0132.3502 ¢erné eloxovano 350 61,5 M8 66,5 375 1000
K0132.4002 cerné eloxovano 400 615 M8 665 425 1000
K0132.5002 ¢erné eloxovano 500 61,5 M8 66,5 525 1000
K0132.6002 ¢erné eloxovano 600 61,5 M8 66,5 625 1000
K0132.2003 ¢erné komaxitovano 200 615 M8 665 225 1000
K0132.2503 ¢erné komaxitovano 250 61,5 M8 66,5 275 1000
K0132.3003 ¢erné komaxitovano 300 61,5 M8 66,5 325 1000
K0132.3503 ¢erné komaxitovano 350 615 M8 66,5 375 1000
K0132.4003 ¢erné komaxitovano 400 61,5 M8 66,5 425 1000
K0132.5003 ¢erné komaxitovano 500 61,5 M8 66,5 525 1000
K0132.6003 ¢erné komaxitovano 600 615 M8 665 625 1000
K0132.2004 Zebrovany cerny plastovy potah 200 61,5 M8 66,5 225 1000
K0132.2504 Zebrovany cerny plastovy potah 250 61,5 M8 66,5 275 1000
K0132.3004 Zebrovany ¢erny plastovy potah 300 61,5 M8 66,5 325 1000
K0132.3504 Zebrovany Cerny plastovy potah 350 61,5 M8 66,5 375 1000
K0132.4004 Zebrovany cerny plastovy potah 400 61,5 M8 66,5 425 1000
K0132.5004 Zebrovany ¢erny plastovy potah 500 61,5 M8 66,5 525 1000
K0132.6004 Zebrovany Cerny plastovy potah 600 61,5 M8 66,5 625 1000
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