Tfmenové uchyty z plastu jednostranné Sroubovatelné

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:
Termoplast zesileny skelnymi kulickami.
Upeviiovaci material 1.4301.

Provedeni:
Matné ¢erné, jemné strukturované.

Upozornéni:

Tfmenova madla Ize vyuZit pro jednostranné upevnéni. Jsou kromé toho tvarové
stala a snaseji vysoké namahani.

Soucasti dodavky jsou upevnovaci Srouby, matice a podlozky, stejné jako upinaci
pliSky coby dopliikové zajiSténi proti protoceni.

Montaz:
Ze strany obsluhy.

Odkaz na vykres:
1) Upinaci plisek
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Prehled zbozi

Trmenova madla Sroubovatelna z jedné strany
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Tfmenové uchyty z plastu jednostranné Sroubovatelné

Prehled zbozi

Objednaci cislo A B D D1 H L L1 T Nosna sila
N
K0237.12805 17 30 M5x45 20 48 128 18 33 800
K0237.15606 20 36 M6x55 24 58 156 22 40 1000
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