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Miskové uchyty z plastu, Sroubovatelné ﬂ\p

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:
Termoplast zesileny skelnymi kulickami.

Provedeni:
Polomatna ¢erna nebo svétle Seda.

Upozornéni:
Tato miskova madla s ergonomickym tvarem jsou vhodna pro tloustky stén 1-5 mm.

Montaz:
Madlo se vsadi do vyseku stény télesa a poté se na Gelni strané upevni dvéma
zapustnymi Srouby (nejsou soucasti dodavky).

Odkaz na vykres:
1) pro zapustné Srouby M4
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Miskove uchyty z plastu, sroubovatelne
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Prehled zbozi
Miskova madla
Objednaci cislo Barva A H L L1 T Nosna sila
zéakladniho N
télesa
K0242.1082041 erna 82 61 67 100 25 1000
K0242.1112041 dernd 112 61 97 130 25 1000
K0242.1082042 svétle Seda RAL 7035 82 61 67 100 25 1000
K0242.1112042 svétle $eda RAL 7035 12 61 97 130 25 1000
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