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Excentricka paka z hliniku s vnitfnim a vnéjSim zavitem, s plastovym ﬂp

pritlacnym kotou¢em a Sroubem s tuchytem z oceli nebo nerezové oceli
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Manipulaéni paka z hlinikového odlitku EN AC-46200.

Tlacna podlozka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuzeného skelnymi viakny.

Osovy ¢ep z nerezové oceli 1.4305.

Zavrtny Sroub a podlozka z oceli, tfida pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305.

Provedeni:

Ovladaci paka, ¢erné komaxitovana s jemnou strukturou nebo ¢ervend RAL 3003 s
jemnou strukturou.

Tlacna podlozka cerna.

Osovy ¢ep bez povrchové Upravy.

Zavitové Srouby a podlozka, z oceli, modfe pasivované nebo z nerezové oceli, bez
povrchové dpravy.

Upozornéni:
Plasty maji tu vlastnost, Ze pfi zatéZi u nich dochdzi k teceni (retardaci), coz mlize
snizovat upinaci silu.
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Excentricka paka z hliniku s vnitfnim a vnéjSim zavitem, s plastovym
pritlacnym kotou¢em a Sroubem s tuchytem z oceli nebo nerezové oceli

Prehled zbozi

Excentricka paka s vnitfnim zavitem a vnéjSim zavitem, ocel nebo nerezova ocel

Objednaci ¢islo Material Barva D DI D2 B Bl H HI A Al L Zdvih Upinaci Rucni
komponenty zakladniho S sila sila

télesa F(kN) FHN

K0005.9501103 ocel cerna M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 - 1 1,5 90
K0005.9501104 ocel cerna M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 - 1 1,5 90
K0005.0501104 ocel cerna M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 - 1 2,5 100
K0005.0501105 ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 - 1 2,5 100
K0005.1501105 ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 704 792 - 1,2 4 120
K0005.1501106 ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 704 792 - 1.2 4 120
K0005.2501108 ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 - 15 8 350
K0005.9511103 nerezova ocel cerna M3 12 6 144 115 9 13 362 41,7 - 1 1,5 90
K0005.9511104 nerezova ocel cerna M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 - 1 1,5 90
K0005.0511104 nerezova ocel cerna M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 - 1 2,5 100
K0005.0511105 nerezova ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 523 591 - 1 2,5 100
K0005.1511105 nerezova ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 704 792 - 1.2 4 120
K0005.1511106 nerezova ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 704 792 - 1.2 4 120
K0005.2511108 nerezova ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 - 15 8 350
K0005.9501403 ocel rubinové cervena RAL 3003 M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 - 1 1,5 90
K0005.9501404 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 - 1 1,5 90
K0005.0501404 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 154 8 18 13 11,2 17 523 591 - 1 2,5 100
K0005.0501405 ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 - 1 2,5 100
K0005.1501405 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 - 1,2 4 120
K0005.1501406 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 704 792 - 1,2 4 120
K0005.2501408 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 96 108 - 15 8 350
K0005.9511403 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M3 12 6 144 115 9 13 362 417 - 1 1,5 90
K0005.9511404 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 12 6 144 115 9 13 362 417 - 1 1,5 90
K0005.0511404 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 - 1 2,5 100
K0005.0511405 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 523 591 - 1 2,5 100
K0005.1511405 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 - 1,2 4 120
K0005.1511406 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 704 792 - 1.2 4 120
K0005.2511408 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 9 108 - 15 8 350
K0005.9501103X10 ocel cerna M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 10 1 1,5 90
K0005.9501103X15 ocel cerna M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 15 1 1,5 90
K0005.9501103X30 ocel cerna M3 12 6 144 115 9 13 362 41,7 30 1 1,5 90
K0005.9501104X10 ocel cerna M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 10 1 1,5 90
K0005.9501104X15 ocel cerna M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 15 1 1,5 90
K0005.9501104X30 ocel cerna M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 30 1 1,5 90
K0005.0501104X15 ocel cerna M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15 1 2,5 100
K0005.0501104X20 ocel cerna M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20 1 2,5 100
K0005.0501104X30 ocel cerna M4 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 30 1 2,5 100
K0005.0501105X20 ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20 1 2,5 100
K0005.0501105X30 ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 30 1 2,5 100
K0005.0501105X40 ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 40 1 2,5 100
K0005.0501105X50 ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 50 1 2,5 100
K0005.1501105X20 ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0005.1501105X30 ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0005.1501105X40 ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0005.1501105X50 ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 50 1,2 4 120
K0005.1501106X20 ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0005.1501106X30 ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0005.1501106X40 ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0005.1501106X50 ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 50 1,2 4 120
K0005.2501108X25 ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 25 1,5 8 350
K0005.2501108X30 ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0005.2501108X40 ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0005.2501108X50 ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0005.2501110X25 ocel cerna M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 25 15 8 350
K0005.2501110X30 ocel cerna M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0005.2501110X40 ocel cerna M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0005.2501110X50 ocel cerna M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0005.9511103X10 nerezova ocel cerna M3 12 6 144 115 9 13 362 41,7 10 1 1,5 90
K0005.9511103X15 nerezova ocel cerna M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 15 1 1,5 90
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Excentricka paka z hliniku s vnitfnim a vnéjSim zavitem, s plastovym
pritlacnym kotou¢em a Sroubem s tuchytem z oceli nebo nerezové oceli

Prehled zbozi

Objednaci cislo Material Barva D DI D2 B Bl H HI A Al L Zdvih Upinaci Rucni
komponenty zakladniho S sila sila
télesa F(kN) FHN
K0005.9511103X30 nerezova ocel cerna M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 30 1 1,5 90
K0005.9511104X10 nerezova ocel cerna M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 10 1 1,5 90
K0005.9511104X15 nerezova ocel cerna M4 12 6 144 115 9 13 362 41,7 15 1 1,5 90
K0005.9511104X30 nerezova ocel cerna M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 30 1 1,5 90
K0005.0511104X15 nerezova ocel cerna M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 591 15 1 2,5 100
K0005.0511104X20 nerezova ocel cerna M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20 1 2,5 100
K0005.0511104X30 nerezova ocel cerna M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 30 1 2,5 100
K0005.0511105X20 nerezova ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20 1 2,5 100
K0005.0511105X30 nerezova ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 30 1 2,5 100
K0005.0511105X40 nerezova ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 40 1 2,5 100
K0005.0511105X50 nerezova ocel cerna M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 50 1 2,5 100
K0005.1511105X20 nerezova ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0005.1511105X30 nerezova ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0005.1511105X40 nerezova ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0005.1511105X50 nerezova ocel cerna M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 50 1,2 4 120
K0005.1511106X20 nerezova ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0005.1511106X30 nerezova ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0005.1511106X40 nerezova ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0005.1511106X50 nerezova ocel cerna M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 50 1,2 4 120
K0005.2511108X25 nerezova ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 25 1,5 8 350
K0005.2511108X30 nerezova ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0005.2511108X40 nerezova ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0005.2511108X50 nerezova ocel cerna M8 271 11 333 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0005.2511110X25 nerezova ocel cerna M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 25 1,5 8 350
K0005.2511110X30 nerezova ocel cerna M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0005.2511110X40 nerezova ocel cerna M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0005.2511110X50 nerezova ocel cerna M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0005.9501403X10 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 10 1 1,5 90
K0005.9501403X15 ocel rubinové cervena RAL 3003 M3 12 6 144 115 9 13 362 41,7 15 1 1,5 90
K0005.9501403X30 ocel rubinové cervena RAL 3003 M3 12 6 144 115 9 13 362 41,7 30 1 1,5 90
K0005.9501404X10 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 10 1 1,5 90
K0005.9501404X15 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 15 1 1,5 90
K0005.9501404X30 ocel rubinové cervena RAL 3003 M4 12 6 144 115 9 13 362 41,7 30 1 1,5 90
K0005.0501404X15 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 591 15 1 2,5 100
K0005.0501404X20 ocel rubinové cervena RAL 3003 M4 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 20 1 2,5 100
K0005.0501404X30 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 30 1 2,5 100
K0005.0501405X20 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 20 1 2,5 100
K0005.0501405X30 ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 30 1 2,5 100
K0005.0501405X40 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 40 1 2,5 100
K0005.0501405X50 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 50 1 2,5 100
K0005.1501405X20 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0005.1501405X30 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0005.1501405X40 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0005.1501405X50 ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 50 1,2 4 120
K0005.1501406X20 ocel rubinové cervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0005.1501406X30 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0005.1501406X40 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0005.1501406X50 ocel rubinové cervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 50 1,2 4 120
K0005.2501408X25 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 96 108 25 1,5 8 350
K0005.2501408X30 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0005.2501408X40 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0005.2501408X50 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0005.2501410X25 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 25 1,5 8 350
K0005.2501410X30 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0005.2501410X40 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 40 15 8 350
K0005.2501410X50 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M10 27,1 11 33,3 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0005.9511403X10 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 10 1 1,5 90
K0005.9511403X15 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 15 1 1,5 90
K0005.9511403X30 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M3 12 6 144 115 9 13 362 41,7 30 1 1,5 90
K0005.9511404X10 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 10 1 1,5 90
K0005.9511404X15 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 15 1 1,5 90
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Excentricka paka z hliniku s vnitfnim a vnéjSim zavitem, s plastovym
pritlacnym kotou¢em a Sroubem s tuchytem z oceli nebo nerezové oceli

Prehled zbozi

Objednaci cislo Material Barva D DI D2 B Bl H HI A Al L Zdvih Upinaci Rucni
komponenty zakladniho S sila sila

télesa F(N) FHN

K0005.9511404X30 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M4 12 6 144 115 9 13 362 41,7 30 1 1,5 90
K0005.0511404X15 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M4 154 8 18 13 11,2 17 523 591 15 1 2,5 100
K0005.0511404X20 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M4 154 8 18 13 11,2 17 523 591 20 1 2,5 100
K0005.0511404X30 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M4 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 30 1 2,5 100
K0005.0511405X20 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 20 1 2,5 100
K0005.0511405X30 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 30 1 2,5 100
K0005.0511405X40 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 40 1 2,5 100
K0005.0511405X50 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 50 1 2,5 100
K0005.1511405X20 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0005.1511405X30 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 30 1,2 4 120
K0005.1511405X40 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 40 1,2 4 120
K0005.1511405X50 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 50 1,2 4 120
K0005.1511406X20 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 704 792 20 1,2 4 120
K0005.1511406X30 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0005.1511406X40 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0005.1511406X50 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M6 181 9 215 15 145 22 704 792 50 1,2 4 120
K0005.2511408X25 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 96 108 25 1,5 8 350
K0005.2511408X30 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0005.2511408X40 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0005.2511408X50 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8 271 11 333 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0005.2511410X25 nerezova ocel rubinové Gervena RAL 3003 M10 27,1 11 333 24 18 285 96 108 25 1,5 8 350
K0005.2511410X30 nerezova ocel rubinové cervena RAL 3003 M10 27,1 11 333 24 18 285 96 108 30 15 8 350
K0005.2511410X40 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M10 27,1 11 333 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0005.2511410X50 nerezova ocel rubinové Gervena RAL 3003 M10 27,1 11 333 24 18 285 96 108 50 15 8 350
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