°
Ryhovana ovladaci kola s uchytem
Popis zbozi/obrazky produktu
N Popis
\ Material:
Termoplast Sedocerny.
Pouzdro z oceli 5.8.
Provedeni:
Ocel, modfe pasivovana.
Odkaz na vykres:
Provedeni H: bez pfitného otvoru
Provedeni M: s pficnym otvorem a zavitovym kolikem
tmavoseda Gistd oranZova signalni zelena bezpednostni modra
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svétle Seda bezpecnostni Gervena syté Zluta
RAL 7035 .RAL3U20 ‘\‘\ RAL 1021
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Piehled zbozi
Ryhovana ovladaci kola s tichytem
Objednaci éislo Provedeni Barva D DI D2 D3 D4 H HI H2 H3 L1 T
vicko
K0262.2106 H tmavoseda RAL 7021 BH8 40 165 10 - 31 13 16 - 15 10
K0262.21061 H oranzova RAL 2004 6H8 40 165 10 - 31 13 16 - 15 10
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Ryhovana ovladaci kola s uchytem
Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni Barva D DI D2 D3 D4 H HI H2 H3 L1 T
vicko
K0262.21062 H signalni zelena RAL6032 6H8 40 165 10 - 31 13 16 - 15 10
K0262.21063 H modra RAL5017 6H8 40 165 10 - 31 13 16 - 15 10
K0262.21065 H svétle Sedd RAL 7035 6H8 40 165 10 - 31 13 16 - 15 10
K0262.21066 H bezpecénostni Gervena RAL 3020 6H8 40 165 10 - 31 13 16 - 15 10
K0262.21067 H fepkové Zluta RAL 1021 6H8 40 165 10 - 31 13 16 - 15 10
K0262.2206 H tmavoSeda RAL 7021 6H8 50 18 10 - 36 15 16 - 18,5 10
K0262.22061 H oranzova RAL 2004 6H8 50 18 10 - 36 15 16 - 185 10
K0262.22062 H signalini zelena RAL6032 6H8 50 18 10 - 36 15 16 - 18,5 10
K0262.22063 H modra RAL5017 6H8 50 18 10 - 36 15 16 - 18,5 10
K0262.22065 H svétle Seda RAL 7035 6H8 50 18 10 - 36 15 16 - 185 10
K0262.22066 H bezpeénostni ¢ervena RAL 3020 6H8 50 18 10 - 36 15 16 - 185 10
K0262.22067 H fepkoveé zluta RAL 1021 6H8 50 18 10 - 36 15 16 - 18,5 10
K0262.2308 H tmavoSeda RAL 7021 8H8 63 22 10 - 41 17 16 - 25 14
K0262.23081 H oranzova RAL 2004 8H8 63 22 0 - 4 17 16 - 25 14
K0262.23082 H signalni zelena RAL6032 8H8 63 22 10 - 41 17 16 - 25 14
K0262.23083 H modra RAL5017 8H8 63 22 10 - 41 17 16 - 25 14
K0262.23085 H svétle Seda RAL 7035 8H8 63 22 10 - 41 17 16 - 25 14
K0262.23086 H bezpec€nostni Gervena RAL 3020 8H8 63 22 10 - 41 17 16 - 25 14
K0262.23087 H fepkové Zluta RAL 1021 8H8 63 22 10 - 41 17 16 - 25 14
K0262.1106 M tmavoSeda RAL 7021 6H8 40 165 10 M4 31 13 16 55 15 10
K0262.11061 M oranzova RAL 2004 6H8 40 165 10 M4 31 13 16 55 15 10
K0262.11062 M signalni zelena RAL6032 6H8 40 165 10 M4 31 13 16 55 15 10
K0262.11063 M modra RAL5017 6H8 40 165 10 M4 31 13 16 55 15 10
K0262.11065 M svétle Seda RAL 7035 6H8 40 165 10 M4 31 13 16 55 15 10
K0262.11066 M bezpecnostni ervena RAL 3020 6H8 40 165 10 M4 31 13 16 55 15 10
K0262.11067 M fepkové Zluta RAL 1021 6H8 40 165 10 M4 31 13 16 55 15 10
K0262.1206 M tmavoSeda RAL 7021 6H8 50 18 10 M4 36 15 16 55 185 10
K0262.12061 M oranzova RAL 2004 6H8 50 18 10 M4 36 15 16 55 185 10
K0262.12062 M signalini zelena RAL6032 6H8 50 18 10 M4 36 15 16 55 185 10
K0262.12063 M modra RAL5017 6H8 50 18 10 M4 36 15 16 55 185 10
K0262.12065 M svétle Seda RAL 7035 6H8 50 18 10 M4 36 15 16 55 185 10
K0262.12066 M bezpecnostni ervena RAL 3020 6H8 50 18 10 M4 36 15 16 55 185 10
K0262.12067 M fepkoveé zluta RAL 1021 6H8 50 18 10 M4 36 15 16 55 185 10
K0262.1308 M tmavoSeda RAL 7021 8H8 63 22 10 M4 41 17 16 8 25 14
K0262.13081 M oranzova RAL 2004 8H8 63 22 10 M4 41 17 16 8 25 14
K0262.13082 M signalni zelena RAL6032 8H8 63 22 10 M4 41 17 16 8 25 14
K0262.13083 M modra RAL5017 8H8 63 22 10 M4 41 17 16 8 25 14
K0262.13085 M svétle Seda RAL 7035 8H8 63 22 10 M4 41 17 16 8 25 14
K0262.13086 M bezpecénostni Gervena RAL 3020 8H8 63 22 10 M4 41 17 16 8 25 14
K0262.13087 M fepkové Zluta RAL 1021 8H8 63 22 10 M4 41 17 16 8 25 14
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