Ruéni ovladaci kliky s otoénym valcovym tchytem

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:
Klika z termoplastu.
Valcovy tchyt z termoplastu a z oceli.

Provedeni:
Termoplast Sedocerny.
Ocelové Gasti, brynyrované.

Upozornéni:

Kryt stfedového pouzdra a valcovy lchyt se dodavaji demontované.

K montazi se musi osa tchytu zaSroubovat do montazniho otvoru.

Ruéni ovladaci kliky je mozné upevnit na hfideli bud' pficnym zakolikovanim, nebo
axialné valcovym Sroubem DIN 6912 a podlozkou DIN 7349, a to pomoci drazky a
pera.

U provedeni s pfitnym otvorem se pfipevnéni provadi nasroubovanym zavitovym
kolikem ISO 4027 (DIN 914).

PrisluSenstvi:
K1160 Srouby s vélcovou hlavou a s vnitfnim Sestihranem, nizka hlava DIN 6912.

Odkaz na vykres:
1) Poloha pfi¢ného otvoru presazena o 90° viici draZce pro zalicovanou pruzinu
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Rucni ovladaci kliky s otocnym valcovym uchytem
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Prehled zbozi
Ovladaci kliky s otoénou valcovou rukojeti
Objednaci éislo Provedeni 1 Provedeni 2 A D D2D7 H Hi H2 H3 H4 L L2 B3 SW T
K0659.3108 kalibrovany otvor bez pfiéného otvoru 80 24 8 - 858 491 285 13 - 104 127 - - -
K0659.3110 kalibrovany otvor bez pfi¢ného otvoru 80 24 10 - 858 491 285 13 - 104 12,7 - - -
K0659.3210 kalibrovany otvor bez pfi¢ného otvoru 100 29 10 - 1071 614 355 13 - 129 157 - - -
K0659.3212 kalibrovany otvor bez pfi¢ného otvoru 100 29 12 - 1071 614 355 13 - 129 157 - - -
K0659.3312 kalibrovany otvor bez pfi¢ného otvoru 125 36 12 - 1395 825 44 185 - 161 195 - - -
K0659.3314 kalibrovany otvor bez pfiéného otvoru 125 36 14 - 1395 825 44 185 - 161 195 - - -
K0659.31086 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 80 24 8 - 858 491 285 13 7,5 104 127 - - -
K0659.31106 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 80 24 10 - 858 491 285 13 75 104 127 - - -
K0659.32106 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 100 29 10 - 1071 614 355 13 7,5 129 157 - - -
K0659.32126 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 100 29 12 - 1071 614 355 13 7,5 129 157 - - -
K0659.33126 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 125 36 12 - 1395 825 44 185 7,5 161 195 - - -
K0659.33146 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 125 36 14 - 1395 825 44 185 7,5 161 195 - - -
K0659.310802 licovany otvor s drazkou bez pri¢ného otvoru 80 24 8 - 858 491 285 13 - 104 127 2 - 9
K0659.311003 licovany otvor s drazkou bez pfi¢ného otvoru 80 24 10 - 858 491 285 13 - 104 127 3 - 114
K0659.321003 licovany otvor s drazkou bez pfiéného otvoru 100 29 10 - 1071 614 355 13 - 129 157 3 - 114
K0659.321204 licovany otvor s drazkou bez pricného otvoru 100 29 12 - 1071 614 355 13 - 129 157 4 - 138
K0659.331204 licovany otvor s drazkou bez pfi¢ného otvoru 125 36 12 - 1395 825 44 185 - 161 195 4 - 138
K0659.331405 licovany otvor s drazkou bez pfiéného otvoru 125 36 14 - 1395 825 44 185 - 161 195 5 - 16,3
K0659.3212046 licovany otvor s drazkou s pficnym otvorem 100 29 12 - 1071 614 355 13 75 129 157 4 - 138
K0659.3210036 licovany otvor s drazkou s pficnym otvorem 100 29 10 - 1071 614 355 13 75 129 157 3 - 114
K0659.3312046 licovany otvor s drazkou s pficnym otvorem 125 36 12 - 1395 825 44 185 7,5 161 195 4 - 138
K0659.3314056 licovany otvor s drazkou s pficnym otvorem 125 36 14 - 1395 825 44 185 7,5 161 195 5 - 16,3
K0659.3108026 licovany otvor s drazkou s pficnym otvorem 80 24 8 - 858 491 285 13 7,5 104 127 2 - 9
K0659.3110036 licovany otvor s drazkou s pficnym otvorem 80 24 10 - 858 491 285 13 7,5 104 127 3 - 114
K0659.4108 vnitfni étyfhran bez pficného otvoru 80 24 - - 858 491 285 13 - 104 12,7 - 8 -
K0659.4110 vnitfni ¢tyfhran bez pfi¢ného otvoru 80 24 - - 858 491 285 13 - 104 12,7 - 10 -
K0659.4210 vnitfni ¢tyfhran bez pfiéného otvoru 100 29 - - 1071 614 355 13 - 129 157 - 10 -
K0659.4212 vnitfni étyfhran bez pficného otvoru 100 29 - - 1071 61,4 355 13 - 129 157 - 12 -
K0659.4312 vnitfni ¢tyfhran bez pfi¢ného otvoru 12536 - - 1395 825 44 185 - 161 195 - 12 -
K0659.4314 vnitfni ¢tyfhran bez pfiéného otvoru 125 36 - - 1395 825 44 185 - 161 195 - 14 -
K0659.41086 vnitfni étyfhran s pficnym otvorem 80 24 - - 858 491 285 13 75 104 12,7 - 8 -
K0659.41106 vnitfni ¢tyfhran s pficnym otvorem 80 24 - - 858 491 285 13 7,5 104 12,7 - 10 -
K0659.42106 vnitfni ¢tyfhran s pficnym otvorem 10029 - - 1071 614 355 13 7,5 129 157 - 10 -
K0659.42126 vnitfni étyfhran s pficnym otvorem 100 29 - - 1071 61,4 355 13 75 129 157 - 12 -
K0659.43126 vnitfni ¢tyfhran s pficnym otvorem 125 36 - - 1395 825 44 185 75 161 195 - 12 -
K0659.43146 vnitfni ¢tyfhran s pficnym otvorem 125 36 - - 1395 825 44 185 7,5 161 195 - 14 -
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