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Upinaci paka z plastu, s vnitfnim zavitem, zavitovou viozkou z nerezové

oceli
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

N

L

Material:

Ovladaci tchyt z plastu vyztuzeného skelnymi vidkny s ozubenym prstencem ze
zinkového tlakového odlitku.

Ocelové Gasti z nerezové oceli 1.4305.

Provedeni:
Ocelové ¢asti bez povrchové Upravy.

- Upozornéni:
A Na tomto misté je tfeba udat poZzadovanou barvu svéraci paky.

Na vyzadani:
Dalsi vnitfni zavity i nadstandardni provedeni.
Rozmér "H1" je mozné za pfiplatek dodat i v jinych délkach.
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Upinaci paka z plastu, s vnitfnim zavitem, zavitovou viozkou z nerezové

oceli
Popis zbozi/obrazky produktu
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Piehled zbozi

Svéraci paky s vnitinim zavitem a plastovou rukojeti, ocelové ¢asti z nerezu
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Upinaci paka z plastu, s vnitrnim zavitem, zavitovou vlozkou z nerezove
oceli
Piehled zbozi
Objednaci éislo Barva Material Velikost X T D DI D2 H HI H2 H3 H4 A Al B Pocet
zakladniho zakladni zubli
télesa téleso
K0270.1041 tmavoSeda RAL 7021 plast 1 M4 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.1042 Cisté oranZova RAL 2004 plast 1 M4 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10416 fepkové Zluta RAL 1021 plast 1 M4 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10484 bezpecnostni ervena RAL 3020 plast 1 M4 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10486 signalni zelena RAL 6032 plast 1 M4 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10487 bezpe€nostni modra RAL 5017 plast 1 M4 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10488 svétle Seda RAL 7035 plast 1 M4 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.1051 tmavoSeda RAL 7021 plast 1 M5 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.1052 Cisté oranzova RAL 2004 plast 1 M5 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10516 fepkové Zluta RAL 1021 plast 1 M5 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10584 bezpec€nostni Gervena RAL 3020 plast 1 M5 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10586 signalni zelena RAL 6032 plast 1 M5 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10587 bezpecnostni modra RAL 5017 plast 1 M5 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10588 svétle Seda RAL 7035 plast 1 M5 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.1061 tmavoSeda RAL 7021 plast 1 M6 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.1062 Cisté oranzova RAL 2004 plast 1 M6 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10616 fepkové zluta RAL 1021 plast 1 M6 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10684 bezpecénostni Gervena RAL 3020 plast 1 M6 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10686 signalni zelena RAL 6032 plast 1 M6 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10687 bezpe€nostni modra RAL 5017 plast 1 M6 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.10688 svétle Seda RAL 7035 plast 1 M6 9 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16
K0270.2061 tmavoSeda RAL 7021 plast 2 M6 12 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.2062 Cisté oranZova RAL 2004 plast 2 M6 12 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.20616 fepkové Zluta RAL 1021 plast 2 M6 12 135 18 19,5 28,5 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.20684 bezpec€nostni Cervena RAL 3020 plast 2 M6 12 135 18 195 2855 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.20686 signalni zelena RAL 6032 plast 2 M6 12 135 18 19,5 28,5 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.20687 bezpecnostni modra RAL 5017 plast 2 M6 12 135 18 19,5 28,5 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.20688 svétle Seda RAL 7035 plast 2 M6 12 135 18 195 2855 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.2081 tmavoSeda RAL 7021 plast 2 M8 12 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.2082 Cisté oranzova RAL 2004 plast 2 M8 12 135 18 19,5 28,5 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.20816 fepkoveé zluta RAL 1021 plast 2 M8 12 135 18 195 2855 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.20884 bezpecnostni cervena RAL 3020 plast 2 M8 12 135 18 19,5 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 95 20
K0270.20886 signaini zelena RAL 6032 plast 2 M8 12 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.20887 bezpec€nostni modra RAL 5017 plast 2 M8 12 135 18 195 2855 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20
K0270.20888 svétle Seda RAL 7035 plast 2 M8 12 135 18 19,5 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 95 20
K0270.3081 tmavoSeda RAL 7021 plast 3 M8 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22
K0270.3082 Cisté oranzova RAL 2004 plast 3 M8 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22
K0270.30816 fepkové Zluta RAL 1021 plast 3 M8 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22
K0270.30884 bezpecénostni ¢ervena RAL 3020 plast 3 M8 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22
K0270.30886 signalni zelena RAL 6032 plast 3 M8 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22
K0270.30887 bezpe€nostni modra RAL 5017 plast 3 M8 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22
K0270.30888 svétle Seda RAL 7035 plast 3 M8 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22
K0270.3101 tmavoSeda RAL 7021 plast 3 M10 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22
K0270.3102 Cisté oranZova RAL 2004 plast 3 M10 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22
K0270.31016 fepkové Zluta RAL 1021 plast 3 M10 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22
K0270.31084 bezpec€nostni Gervena RAL 3020 plast 3 M10 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22
K0270.31086 signalni zelena RAL 6032 plast 3 M10 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22
K0270.31087 bezpecnostni modra RAL 5017 plast 3 M10 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22
K0270.31088 svétle Seda RAL 7035 plast 3 M10 14 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22
K0270.4101 tmavoSeda RAL 7021 plast 4 M10 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.4102 Cisté oranzova RAL 2004 plast 4 M10 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.41016 fepkové zluta RAL 1021 plast 4 M10 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.41084 bezpecénostni Gervena RAL 3020 plast 4 M10 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.41086 signaini zelena RAL 6032 plast 4 M10 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.41087 bezpec€nostni modra RAL 5017 plast 4 M10 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.41088 svétle Seda RAL 7035 plast 4 M10 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.4121 tmavoSeda RAL 7021 plast 4 M12 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.4122 Cisté oranZova RAL 2004 plast 4 M12 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.41216 fepkové Zluta RAL 1021 plast 4 M12 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.41284 bezpec€nostni Cervena RAL 3020 plast 4 M12 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.41286 signalni zelena RAL 6032 plast 4 M12 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
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Upinaci paka z plastu, s vnitrnim zavitem, zavitovou vlozkou z nerezove
oceli
Piehled zbozi
Objednaci éislo Barva Material Velikost X T D DI D2 H HI H2 H3 H4 A Al B Pocet
zakladniho zakladni zubli
télesa téleso
K0270.41287 bezpecnostni modra RAL 5017 plast 4 M12 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.41288 svétle Seda RAL 7035 plast 4 M12 17 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24
K0270.5121 tmavoSeda RAL 7021 plast 5 M12 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.5122 Cisté oranzova RAL 2004 plast 5 M12 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51216 fepkoveé zluta RAL 1021 plast 5 M12 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51284 bezpecnostni ervena RAL 3020 plast 5 M12 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51286 signaini zelena RAL 6032 plast 5 M12 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51287 bezpec€nostni modra RAL 5017 plast 5 M12 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51288 svétle Seda RAL 7035 plast 5 M12 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.5161 tmavoSeda RAL 7021 plast 5 M16 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.5162 Cisté oranzova RAL 2004 plast 5 M16 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51616 fepkové Zluta RAL 1021 plast 5 M16 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51684 bezpecnostni ervena RAL 3020 plast 5 M16 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51686 signalni zelena RAL 6032 plast 5 M16 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51687 bezpec€nostni modra RAL 5017 plast 5 M16 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
K0270.51688 svétle Seda RAL 7035 plast 5 M16 23 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26
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