CtyFcipé ovladaci prvky ploché s vnéjsim zavitem

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material, provedeni:

Zakladni korpus vyrobku z tvrzeného termoplastu, barva erna.
Oplasténi z mékkého termoplastu, barva ¢erna.

VnéjSi zavit ocelovy, tfida pevnosti 5.8, pozinkovano.

Upozornéni:
CtyFcipé ovladaci prvky ploché SYMPA TOUCH dodévame s vnitfnim i vn&j$im
zavitem v 5 velikostech.

Na vyzadani:
Jina provedeni vnéjsiho zavitu, jiné délky Sroubd i barevna provedeni.
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Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni D D1 D2 H H1 L
K0278.3506X15 L M6 355 14,2 15,5 2,8 15
K0278.3506X20 L M6 355 14,2 15,5 2,8 20
K0278.3506X25 L M6 355 14,2 15,5 2,8 25
K0278.3506X35 L M6 355 14,2 15,5 2,8 35
K0278.4406X15 L M6 445 17,5 19,3 33 15
K0278.4406X20 L M6 445 17,5 19,3 33 20
K0278.4406X25 L M6 445 17,5 19,3 33 25
K0278.4406X35 L M6 445 17,5 19,3 33 35
K0278.4408X16 L M8 445 17,5 19,3 33 16
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CtyFcipé ovladaci prvky ploché s vnéjsim zavitem

Prehled zbozi

Objednaci éislo Provedeni D D1 D2 H H1 L
K0278.4408X25 L M8 445 17,5 19,3 3,3 25
K0278.4408X35 L M8 445 17,5 19,3 3,3 35
K0278.4410X20 L M10 44,5 17,5 19,3 3,3 20
K0278.4410X30 L M10 445 17,5 19,3 3,3 30
K0278.4410X40 L M10 445 17,5 19,3 3,3 40
K0278.4410X50 L M10 44,5 17,5 19,3 3,3 50
K0278.5006X15 L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 15
K0278.5006X20 L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 20
K0278.5006X25 L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 25
K0278.5006X35 L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 35
K0278.5008X16 L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 16
K0278.5008X25 L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 25
K0278.5008X35 L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 35
K0278.5010X30 L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 30
K0278.5010X40 L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 40
K0278.5010X50 L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 50
K0278.6306X15 L M6 63,5 31,7 27,7 4.6 15
K0278.6306X20 L M6 63,5 31,7 27,7 4,6 20
K0278.6306X25 L M6 63,5 31,7 27,7 4.6 25
K0278.6306X35 L M6 63,5 31,7 27,7 4,6 35
K0278.6308X16 L M8 63,5 31,7 27,7 4,6 16
K0278.6308X25 L M8 63,5 31,7 27,7 4.6 25
K0278.6308X35 L M8 63,5 31,7 27,7 4,6 35
K0278.6310X30 L M10 63,5 31,7 27,7 4,6 30
K0278.6310X40 L M10 63,5 31,7 27,7 4.6 40
K0278.6310X50 L M10 63,5 31,7 27,7 4,6 50
K0278.7608X16 L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 16
K0278.7608X25 L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 25
K0278.7608X35 L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 35
K0278.7610X30 L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 30
K0278.7610X40 L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 40
K0278.7610X50 L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 50
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