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Vykyvné opérky s 0-krouzkem, provedeni K, kulicka POM zplostéla,

rovna
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Korpus ze zu$lechténé oceli.
Kulicka z POM.

Provedeni:
Korpus kalen.
Kulicka z POM v bilém provedeni.

Upozornéni:

Vykyvné opérky je mozné vyuzit k podpirani a upinani neobrobenych i obrobenych
dild.

Své vyuziti nalézaji jako zarazky, opérky a tlacné prvky pfi vyrobé nastrojli a
pripravka.

Kulicka je jisténa proti protoceni.

Prednosti:

Vestavény 0-krouzek drZi kulicku a zabrafuje vniknuti necistot a nezadoucich
Castecek.

Tim je zajiStén hladky pohyb kulicky.
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Vykyvné opérky s 0-krouzkem, provedeni K, kulicka POM zplostéla,

rovna

Piehled zbozi
Objednaci Cislo Provedeni D1 D2 D3 H Hi T Kulicka @ Zatizitelnost

max. kN (jen pfi
statickém zatizeni)

K0284.704X012 K 10 M4 6 12 15 4,5 7 2
K0284.704X025 K 10 M4 6 25 15 12 7 2
K0284.705X016 K 13 M5 85 16 15 5 10 4
K0284.705X025 K 13 M5 85 25 15 12 10 4
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