Rucni ovladaci kliky z hliniku, se sklopnym valcovym uchytkem

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Klika z hliniku.
Valcovy tchyt z termoplastu z oceli.

Provedeni:

Paka Gerné komaxitovana.
Termoplast Sedocerny.
Ocelové Casti-brynyrované.

Upozornéni:

Podle DIN 469.

U provedeni s pficnym otvorem se pfipevnéni provadi naSroubovanym zavitovym
kolikem ISO 4027 (DIN 914).
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Prehled zbozi

Rucni ovladaci kliky z hliniku, se sklopnym valcovym tichytkem

Objednaci cislo Provedeni 1 Provedeni 2 A D D2 D3 D7 H HI H2 H3 H4 L SwW
K0997.1110 kalibrovany otvor bez pfitného otvoru 80 24 10 16 - 89 49 22 134 - 100 -
K0997.1212 kalibrovany otvor bez pfi¢ného otvoru 100 28 12 20 - 108 595 26 16 - 124 -
K0997.1314 kalibrovany otvor bez pfi¢ného otvoru 125 30 14 25 - 140 83 28 158 - 153 -
K0997.1417 kalibrovany otvor bez pfitného otvoru 160 34 17 25 - 144 83 32 196 - 190 -
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Rucni ovladaci kliky z hliniku, se sklopnym valcovym uchytkem
Piehled zbozi
Objednaci ¢islo Provedeni 1 Provedeni 2 A D D2 D3 D7 H Hi  H2 H3 H4 L SW
K0997.11106 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 80 24 10 16 M6 89 49 22 134 75 100 -
K0997.12126 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 100 28 12 20 M6 1079 594 26 16 7,5 124 -
K0997.13146 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 125 30 14 26 Meé 1405 835 28 158 75 153 -
K0997.14176 kalibrovany otvor s pficnym otvorem 160 34 17 26 M6 1445 835 32 196 7,5 190 -
K0997.2110 vnitfni ¢tyrhran bez pficného otvoru 80 24 - 16 - 89 49 22 134 - 100 10
K0997.2212 vniteni ¢tyrhran bez pficného otvoru 100 28 - 20 - 108 595 26 16 - 124 12
K0997.2314 vnitfni ¢tyrhran bez pfi¢ného otvoru 125 30 - 25 - 140 83 28 158 - 153 14
K0997.2417 vnitfni étyrhran bez pfi¢ného otvoru 160 34 - 25 - 144 83 32 196 - 190 17
K0997.21106 vniteni ¢tyrhran s pficnym otvorem 80 24 - 16 M6 89 49 22 134 7,5 100 10
K0997.22126 vnitfni ¢tyrhran s pricnym otvorem 100 28 - 20 Me 1079 594 26 16 7,5 124 12
K0997.23146 vnitfni Etyrhran s pficnym otvorem 125 30 - 26 M6 1405 835 28 158 75 153 14
K0997.24176 vnitfni Ctyfhran s pficnym otvorem 160 34 - 26 M6 1445 835 32 196 75 190 17
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