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Hvézdicové uchytky biopolymer vnéjsi zavit ﬂ\p

Popis zbozi/obrazky produktu

b Popis
Material:
Biopolymer. Zavitovy Cep ocel.

Provedeni:
Zavitovy ¢ep, pozinkovany, modie pasivovany.

Prednosti:

Tento biopolymer je kompletné vyrobeny ze znovu dorlstajicich surovin (neobsahuije
ropu).

Setfeni omezenych fosilnich zdrojd.

Dievéna vlakna pochdzeji ze 100% z tuzemskych lesli v Némecku.

Vlastnosti:

Dobra mechanicka pevnost (ovéfeno zkouSkou, s nejméné dvojnasobnou
bezpecnosti).

Biopolymer je recyklovatelny (srovnatelné s termoplasty).

Hodi se pro venkovni pouziti (neni biologicky odbouratelny).

Dobra odolnost proti silnym kyselinam a louhdm.

Kratkodobé odolny proti alkoholtim, palivim, mineralnim olejiim, tuk(im.
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Hvezdicove uchytky biopolymer vnejsi zavit
Piehled zbozi
Objednaci ¢islo Provedeni Barva D DI D8 H H3 L
zékladniho
télesa

K0155.104061143X15 L pfirodni buk M6 32 14 20 10 15
K0155.10408143X20 L pfirodni buk M8 32 14 20 10 20
K0155.104081143X25 L pfirodni buk M8 40 18 25 13 25
K0155.10410143X25 L pfirodni buk M10 40 18 25 13 25
K0155.104101143X25 L pfirodni buk M10 50 22 32 17 25
K0155.10412143X25 L pfirodni buk M12 50 22 32 17 25
K0155.10406190X15 L tmavoSeda RAL 7021 M6 32 14 20 10 15
K0155.1040890X20 L tmavoSeda RAL 7021 M8 32 14 20 10 20
K0155.10408190X25 L tmavoSeda RAL 7021 M8 40 18 25 13 25
K0155.1041090X25 L tmavoSeda RAL 7021 M10 40 18 25 13 25
K0155.10410190X25 L tmavoSeda RAL 7021 M10 50 22 32 17 25
K0155.1041290X25 L tmavoSeda RAL 7021 M12 50 2 32 17 25
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