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Vykyvné opérky prestavitelné, s 0-krouzkem, provedeni F, ocelova ﬂ‘l‘
kulicka zplostéla, s vroubkovanim

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Korpus ze zu$lechténé oceli.
Kulicka z nastrojové oceli.

Provedeni:

Korpus zuslechtén. Kulicka kalena, brynyrovana.

Upozornéni:

Vykyvné opérky je mozné vyuzit k podpirani a upinani neobrobenych i obrobenych

dild.

Své vyuziti nalézaji jako zarazky, opérky a tlaéné prvky pfi vyrobé nastrojti a

pfipravka.

Kulicka je jiSténa proti protoceni.

Piednosti:

Vestavény 0-krouzek drZi kuliCku a zabrariuje vniknuti ne€istot a nezadoucich

Gastecek.

Tim je zajistén hladky pohyb kulicky.
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Piehled zbozi
Objednaci ¢islo Provedeni B D2 D3 H H1 E SW Kulicka ¢ Zatizitelnost
max. kN (jen pfi
statickém zatizeni)
K0288.306X012 F 12 M6 6 95 15 11,5 10 7 9
K0288.306X025 F 25 M6 6 95 15 11,5 10 7 9
K0288.306X040 F 40 M6 6 95 15 11,5 10 7 9
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Vykyvné opérky prestavitelné, s 0-krouzkem, provedeni F, ocelova

kulicka zplostéla, s vroubkovanim
Piehled zbozi

Objednaci cislo Provedeni B D2 D3 H H1 E SW Kulicka o Zatizitelnost
max. kN (jen pfi
statickém zatizeni)

K0288.308X012 F 12 M8 85 13 15 15 13 10 15
K0288.308X025 F 25 M8 85 13 15 15 13 10 15
K0288.308X040 F 40 M8 85 13 15 15 13 10 15
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